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RS Pro poxy 灌注混合物   
RS 号： 199-1402             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 高硬度材料 

 

• 极佳的机械保护、防

止振动和物理冲击 

 

• 良好的耐化学性和防

水性 

 

• 阻燃等级达 UL94 v-
0 、采用 " 清洁 " 阻燃

技术 

 

• 固化过程中收缩率低 

特点 
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RS PRO 的优质全方位易用型两件式阻燃黑色环氧树脂灌注胶设计用于通用电子应用。这款环氧树脂

灌注胶为您的电子元件提供了一层坚硬的涂层以及出色的全方位保护，包括耐化学品和防水性能。这

种环氧化合物在加热时使用“清洁”型阻燃技术，产生低毒性烟雾和低烟雾排放。组成这种黑色环氧树

脂灌注胶的成分以方便的两件式包装提供，一包含有环氧树脂，另一包含有硬化剂。不需要打开袋

子，只需取出中心夹子并混合，即可将内容物混合在一起！ 

 

 

 

产品材料 环氧 
包装类型 包装 
固化时间 24h 
硬度 85 肖氏 d 
颜色 黑色 
气味 特性 

化学成分 
环氧树脂、甲醛、 neodecanoic 酸性 glycidyll 酯、聚合

物、带 1 、 3 二甲苯 
物理形式 粘性液体 
存储条件 干燥条件：高于 15ºC ° 、低于 30ºC ° 
使用寿命（ 20°c ） 60 分钟 
凝胶时间（ 23°c ） 150 分钟 
膨胀系数（ ppm/°c ） 40 
体积电阻率（欧姆 - 厘米） 10^14 
特殊属性 阻燃 
损耗相切 @ 50 hz 0.04 
电容率 @ 50 hz 4.00 
比较跟踪指数 >850 伏 
应用 led 应用、室外应用   

       

 

 

介电强度 16.6kV/mm 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 
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封装尺寸 50g 
导热性 0.45W/mK 
粘度测量 25°c 、 150 时为 000 mpm/s 

拉伸强度 (mpa) 60 
 

 

 

工作温度范围： -40°c 至 120°c 
最高工作温度 120°c 
最低工作温度 -40°C 

 

 

 

合规性 / 认证 rohs / UL94 
阻燃性 符合 UL94 v-0 标准 

 

 

混合过程： 

 

 

       

机械规格 

认证 

操作环境规格 
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