Bridas

CARACTERISTICA
S

Brida libre de
hal6égenos y baja
emision de humos

Excelente resistencia
a la radiacion UV

Facil de roscar e
instalar

Ideal para usar al aire
libre

Brida de nylon negra
RS PRO, 100mm x 2,5 mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

Estas bridas son una fijacion de bloqueo automatico de una pieza y funcionan como correas para
mantener los cables ordenados. Estan disponibles en una gama de tamafos. El disefio de una brida
incluye un cabezal que proporciona la ranura para tirar de la cinta y crear un bucle. El cable se
puede tirar a través de la ranura hasta conseguir el bucle preferido y, a continuacién, se puede
cortar el exceso de cable.

Especificaciones

Tipo No desmontable
Color Negro
Material Nylon 66
Gestion de cables
Aplicacién Hogar/bricolaje
Jardin
Resistente a. Resistencia a la intemperie y ultravioleta
Resistente a UV Si
Comportamiento del fuego Pirorretardante
Cantidad 100

Especificaciones mecéanicas

Longitud 100 mm
Anchura 2,5 mm
Resistencia a la traccién 78,4N
Intensidad maxima del paquete 22mm
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Se cumplen los estandares UL 94V-2
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Bridas @
Unit : mm
Length Max. |Min Loop Tensile
ltem No. Width W | Bundle Strength packing
Dia.

mim inch Ibs kags
8111482 100 4" 25 22 18 8
8111486 142 5 12" 3.2 34 40 18
8111495 180 71/2" 4.8 49 50 22
8111498 203 g" 4.6 52 50 22
8111518 240 9 7" 7.6 61 120 55
8111505 300 11 7" 4.8 83 50 22
8111511 300 11 7" 7.6 80 120 55 100PC/BG
8111509 380 15" 76 105 120 55
8111492 385 15 ane” 4.8 110 50 22
8111502 450 TS 4.8 131 50 22
8111515 450 17 " 8 128 120 55
8111524 610 24" 9 177 175 80
8111527 750 29 12" 7.5 223 120 55
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