
CASSETTE DA PARETE IN GW PLAST© 75
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Normativa: IEC 60670; CEI 23-48
Grado IP: IP 44; IP 55; IP 56
Protezione contro i contatti indiretti: Doppio isolamento � (•)

Temperatura di installazione: Max +60° Min -25°

Materiale: GW PLAST 75
Resistenza agli urti: IK 07 (cassetta IP 44) IK 08 (cassetta IP 55 e IP 56)
Resistenza al calore anormale al fuoco: Termopressione con biglia 70°C

Glow wire test 650°C
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CASSETTE DA PARETE IN GW PLAST© 120 PER IMPIEGHI INDUSTRIALI

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Normativa: IEC 60670; CEI 23-48
Grado IP: IP 56
Protezione contro i contatti indiretti: Doppio isolamento � (•)

Temperatura di installazione: Max +60° Min -25°

Materiale: GW PLAST 120
Resistenza agli urti: IK 08
Resistenza al calore anormale al fuoco: Termopressione con biglia 120

Glow wire test 650°C
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