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PEINTURES « RAL » et
Anodisées toutes teintes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

= Produit actif : Peinture contenant des liants résistants a2 de hautes températures et des

solvants dont le xyléne et le toluéne.

= Propulseur : Butane (inflammable)

= Point éclair: < 21° C

Hors poussiére 20 minutes (3 20° C)
Résiste a des températures de 400° C (jusqu’a 6§00°C pointe)

PROPRIETES / APPLICATION :

Forme une couche protectrice sur les métaux.

Résiste a la chaleur et aux chocs thermiques.

Convient pour les chaudiéres, tuyauteries, barbecues, tubulures, toles, plaque de cheminée,

etc...

MODE D’EMPLOI :

o

Eliminer a I’aide d’une brosse métallique les traces de rouille présentes sur la surface a

traiter.

Nettoyer et dégraisser si nécessaire.

Agiter I’aérosols avant et pendant I’emploi.
Pulvériser a environ 30 cm du métal.

Appliquer la peinture en croisant les couches.

Laisser sécher au moins 1 heures avant de soumettre la surface a de hautes températures.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

F + -~ Extrémement inflammable

Xn - Nocif par inhalation et contact avec la peau. Contient du toluéne

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires
Eviter tout contact avec la peau ou les yeux
ne pas fuimer, boire ou manger lors de I’emploi

ne pas respirer les vapeurs. Utiliser en zones ventilées
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o Ne pas laisser a la porter des enfants.

Par courrier a :

RONT - Z.I. du Val d'Arge
12, rue Ambroise Croizat
95100 ARGENTEUIL - FRANCE

Par INTERNET
adresse électronique :
ront4m@micronet.fr

Page 2/2

o En cas d’ingestion, prévenir un médecin en lui montrant I’étiquette ou I’emballage

o Utiliser et ranger a I’écart de toute flamme ou source d’ignition et d’étincelle, source de

chaleur, appareil électrique en fonctionnement.
o Procéder par de bréves pressions sans pulvérisation prolongée.

o Bien ventiler aprés usage.

- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires. Ne pas exposer i3 une température
supérieure a3 50°C. Ne pas percer ou briller méme aprés usage. Ne pas vaporiser vers une

flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de la portée des enfants.

Les informations contenues dans cette notice sont I’expression la plus exacte et la plus précise possible de nos
connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu’a titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer

une garantie de notre part.



