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Caractérist
iques  

Pile de compression et 
de charge de tension de 

RS Pro 
Code commande RS : 204-2773  

 

 
 
 
 
 
 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre 
gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une 
qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un 
prix élevé. 

 
• Construction serrée 

 

• Fréquence de 
réponse 
dynamique 
élevée 

 

• Fabriqué en 
acier 
inoxydable 
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Description du produit 

 
Les cellules de charge miniatures de compression et de tension de 31 à faible gamme mesurent à la fois les 
forces de charge de tension et de compression de 50 kg. Ces modèles sont nos cellules de charge miniatures 
robustes et de la plus haute précision. La structure en acier inoxydable soudé du modèle 31 est conçue pour 
éliminer ou réduire au minimum les effets des charges hors axe. Des précisions élevées de 0,15 % à 0,25 % 
de la pleine échelle sont obtenues. Chaque unité de jauge de contrainte collée est fabriquée en acier 
inoxydable 17-4 PH soudé pour plus de robustesse. 

 
Un permis de modification permet de souder complètement ce modèle pour les applications sous-
marines. Les cellules de charge de tension/compression du modèle 31 sont dotées d'accessoires de 
filetage mâle. 
Conception 
miniature en 
acier inoxydable 
Structure à double diaphragme 
Capacités : 50 kg 
Matériau : dimension en acier 

     
        

 
Applications 

 
 

Adapté à la pression automobile, à l'assemblage automatisé, aux tests de produits 3C, à l'assemblage de 
nouveaux produits énergétiques, aux tests médicaux, à la robotique, à l'assemblage de moules et autres 
instruments de test de force d'insertion et de test industriels, etc. 

   Spécifications électriques  

 

 

 

 
 

 

 

Capacités nominales 50kg 

Sortie nominale 1.0-1.5±10%mV/V 

Equilibre zéro ±0,0200 mV/V. 
Non linéarité 0,3 % F.S 

Hystérésis 0,03 % F.S 

Répétabilité 0,03 % F.S 
Creep de 30 minutes 0,2 % F.S 

30 minutes de retour 0,2 % F.S 

Surcharge sécurisée 150 % 
Surcharge ultime 200 % 

Effet de température sur la sortie 0.1 %F.S.10℃ 
Effet de température sur zéro 0.1 %F.S.10℃ 
Impédance d'entrée 350Ω 
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Catégorie de protection 

Classification 

Homologati
ons Les 

  
RoHS, OIML 

 Impédance de sortie 350 ±5 Ω  

Impédance d'isolation ≥ 5 000 MΩ/(100 V c.c.) 

Excitation recommandée 0-10V 

Excitation maximale 10VDC 
Plage de température de 
fonctionnement : - 

-20~80 ℃ 

Bâtiment Acier inoxydable 

Câble Φ3×2m 
Mode de connexion Rouge La EXC+ La Noir La EXC- La Vert La SIG+ La Blanc La 

SIG- La  
 

 

 
 

 
Classe étanche IP66 

 
 

 
ECL@ss (Version)  C3 
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