
Clés à cliquet

467S.BOX

• La solution serrage plat / serrage douille / vissage polyvalent et ultra-compacte.
Comprenant :
• 7 clés mixtes à cliquet courtes : 467S.7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
• 10 douilles 1/4" : R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
• 1 rallonge 1/4" de longueur 55 mm : R.209.
• 2 adaptateurs clé de 10 mm à douille 1/4" et clé de 10 mm à embouts 6 pans 1/4" : 467.ADAPT10MM.
• 20 embouts :
- Pour vis à fente : ES 4,5 - 6,5 - 8 mm
- Pour vis Phillips® : EP 1 - 2 - 3
- Pour vis Pozidriv® : ED 1 - 2 - 3
- Pour vis Torx® et Résistorx® : EXR 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- Pour vis 6 pans creux : EH 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
• Boite plastique : BP.102.
• Plateau mousse : PM.467SBOX.
Poids : 0,890 kg. 
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Fiche produit - Sku
 

Clés à ouverture fixe et variable
 

Coffret multi-serrage à cliquet ultra compact métriques
 

FACOM® - Tous droits réservés
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