
Material Typ 1203, Polyester (PET), silber matt (SR), 
manipulationssicher

Betriebstemperatur -40 °C bis +120 °C

Verarbeitungs-
temperatur

ab +7 °C

Kleber Acryl

Foliendicke (µm) 53

Chem.
Eigenschaften

Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen
Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmier-
stoffe, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeit, Frost-
schutzmittel, aliphatische Lösungsmittel,
schwache Säuren, Salze und Alkalien

Art.-Nr. Typ Farbe
Breite
(W)

Höhe
(H)

Breite des
Trägers (WL)

Etiketten je
Reihe Inhalt

596-71120 TAG71TD6-1203-SR Silber (SR) 12,70 11,10 85,09 6 15000

596-31203 TAG13TD4-1203-SR Silber (SR) 19,05 6,35 101,60 4 10000

596-61203 TAG16TD3-1203-SR Silber (SR) 22,86 6,35 80,00 3 10000

596-41203 TAG34TD3-1203-SR Silber (SR) 25,40 9,53 101,60 3 7500

596-51203 TAG15TD3-1203-SR Silber (SR) 25,40 12,70 101,60 3 7500

596-11203 TAG31TD3-1203-SR Silber (SR) 25,40 19,05 85,09 3 5000

596-35120 TAG35TD3-1203-SR Silber (SR) 31,75 9,53 85,09 3 7500

596-71203 TAG27TD2-1203-SR Silber (SR) 38,10 19,05 85,09 2 2500

596-67120 TAG67TD2-1203-SR Silber (SR) 38,10 31,75 69,00 2 1000

596-69120 TAG69TD2-1203-SR Silber (SR) 40,64 22,86 55,00 2 2500

596-77120 TAG77TD1-1203-SR Silber (SR) 50,80 22,86 85,09 1 2000

596-73120 TAG73TD1-1203-SR Silber (SR) 50,80 25,40 89,00 1 2000

596-66120 TAG66TD1-1203-SR Silber (SR) 50,80 36,50 85,09 1 1000

596-68120 TAG68TD1-1203-SR Silber (SR) 63,50 25,40 55,00 1 2000

596-63120 TAG63TD1-1203-SR Silber (SR) 63,50 38,10 95,00 1 1000

596-76120 TAG76TD1-1203-SR Silber (SR) 63,50 50,80 70,00 1 500

596-72120 TAG72TD1-1203-SR Silber (SR) 69,85 31,75 76,00 1 1000

596-65120 TAG65TD1-1203-SR Silber (SR) 76,20 36,50 56,80 1 1000

596-21203 TAG62TD1-1203-SR Silber (SR) 76,20 50,80 82,00 1 500

596-64120 TAG64TD1-1203-SR Silber (SR) 88,90 36,50 95,00 1 1000

596-97120 TAG97TD1-1203-SR Silber (SR) 101,60 74,00 106,00 1 500

596-98120 TAG98TD1-1203-SR Silber (SR) 101,60 160,00 106,00 1 250

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

K e n n z e i c h n u n g s s y s t e m e

S i che rhe i t skennze i chnung

48

1.5

Thermotransferdrucker

Originalitätsschutz. Das Etikett ist nicht übertragbar.

Hauptmerkmale

Die manipulationssichere Kennzeichnung er-

füllt die Funktion eines Siegels. Die silbernen

Etiketten hinterlassen nach dem Abzugsver-

such ein Muster, somit wird jede Manipula-

tion sofort erkennbar. 

Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten

empfehlen wir unsere Druckersysteme TT420

und TT4000 sowie die Etikettensoftware

TagPrint PRO. Für eine kratz- und reinigungs-

mittelbeständige Bedruckung empfehlen wir

das Farbband TT822OUT.

Manipulationssichere Typen-
schilder und Inventaretiketten –
Material 1203 für den Thermo-
transferdruck
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