Produktdatenblatt

Technische Daten

ABT7PDU063G

Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400
VAC, A: 2x 115 VAC, 630 VA

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Phaseo Universal

Produkt oder Komponententyp

Schutz- und Trenntransformator

Nennleistung in VA

630 VA

Eingangsspannung

230 V AC Einzelphase, Bedienpulte: N-L1
400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2

Ausgangsspannung 115/230 V AC
Sekundarwindung Doppelt
Schutzabdeckung Ohne
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20-60 °C
Zusatzmerkmale
Eingangsspannungsgrenzen 207...253 V
360...440 V
Netzfrequenz Grenzwerte 47-63 Hz
Eingangsspannungstoleranz +/-15V
Wirkungsgrad 90 %
Verlustleistung in W 70w

Spannungsschwankung unter
Nennlast

Ausgang ungedampfte Uberspannung

3.58 % bei 230 V
4.17 % bei 400 V

4.9 % (keine Last, Zustand in Betrieb)

Spannungsabfall bei Nennlast <=4.89 %
Leerlaufverluste 23.55 W
Kurzschlussspannung 4.80 %

Ausgangsschutztyp

Gegen l:JberIast, Schutzvorrichtung: extern
Gegen Uberspannung, Schutzvorrichtung: extern
Gegen Kurzschlisse, Schutzvorrichtung: extern

Anschlisse - Klemmen

Klemmleisten Typ fiir Anschluss Eingang, Verbindungskapazitat: 5 x 4 mm? AWG 11
Klemmleisten Typ fiur Eingang Masseleitung, Verbindungskapazitat: 1 x 4 mm? AWG 11
Klemmleisten Typ fiur Ausgangsleitung, Verbindungskapazitat: 6 x 4 mm? AWG 11

Beschriftung CE

Befestigung Mit 4 Schrauben, Schrauben @ = 7 mm auf horizontale Platte mit Reduzierung auf 90 %
Mit 4 Schrauben, Schrauben @ = 7 mm auf senkrechte Tafel, Betriebsstellung: horizontal
Mit 4 Schrauben, Schrauben @ = 7 mm auf senkrechte Tafel, Betriebsstellung: vertikal
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Ausgangskoppler Erdung von Sekundar
Parallel
In Reihe durch interne Steckbriicken
Aufstellungshéhe 3000 m
Elektrische Isolierungsklasse KlasseF
Breite 150 mm
Héhe 145 mm
Tiefe 112.5 mm
Produktgewicht 7,9 kg
Montage
Produktzertifizierungen UR
EAC
Normen UL 506
Schutzart (IP) IP20

Umgebungsbedingungen

EMC entspricht EN 62041
Sicherheit entspricht EN 61558-1
Sicherheit entspricht EN 61558-2-6

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40-80 °C

Relative Feuchtigkeit

Uberspannungskategorie

0-95 % wahrend des Betriebs
Klasse | entspricht VDE 0106-1

Spannungsfestigkeit

Zwischen Eingang und Erde
Zwischen Ausgang und Erde
Zwischen Eingang und Ausgang

Vertragliche Gewahrleistung

Periode

18 Monate




