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RS PRO 剥线钳， 4.5mm ￫ 
26mm               

RS 库存号： 541-7015            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 电缆剥线钳，用于快

速有效地剥离圆形电

缆的外部绝缘层 

• 包含弹簧加载夹持 
ARM ，带刀片 

• 可调切割深度高达 3 
mm 

• 按下侧面按钮可将刀

片旋转 90° 

 

特点 
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RS PRO 的这款圆形电缆剥线钳特别适用于去除圆形 Multicore 和单芯电缆的外护套。它能够切割多种

类型的绝缘，包括 PVC 和橡胶。  
 
• 提供备用刀片 RS  667-3430   

 

 

 

电缆类型  圆形 
剥离范围   4.5mm 至 26mm 
最小尺寸 4.5 米 
最大尺寸 26mm 

材料  包含弹簧加载夹持 ARM ，带刀片，具有高达 3mm 的
可调切割深度。 

表面   简单的抓持和旋转操作将在电缆周围整齐地切割。 

应用  剥线钳主要由电工或机械师使用，但亦可用于家中的任

何 DIY 工具箱中。  
 

 

 

合规性 / 认证    ansi / esd s20.20 ： 2014 BS D_ENCODING1 ： 2007  
经 vde 认证   否      

 

商品描述属性 1 

认证 

一般规格 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/6673430/


 剥线钳  

第页 3的 3.3 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

  

 

 

 

 


	RS PRO 剥线钳， 4.5mm ￫ 26mm

