Contrbleurs de température marche/arrét E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Contréleur de température
marche/arrét de RS Pro, 77 x
marchelarre 35 mm, entrée CTN,

Sortie relais pour le alimentation 230 V c.a.

refroidissement ou le
contrble de chauffage

Taille 35 x 77 mm

Relais d'alarme

Entrée de sonde CTN
simple

Plage comprise entre -
60 et +150 °C.

Le réglage de
défaillance de la
sonde, |'état de sortie
peut étre réglé sur
Marche, Arrét ou
Impulsion

Réglage du décalage
d'entrée du capteur

Commande de
chauffage ou de
refroidissement
sélectionnable

Types d'alarme
indépendants, de
déviation et de bande

sélectionnables

Unités 0000 ou 000,0
affichées

Unités de température

en °Couen °F. Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.

Certifiee CE
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Description du produit

RS Pro On/Off Thermostats sont congus pour une utilisation avec les capteurs CTN. Faciles a
installer et a configurer, les thermostats sont dotés d'un grand écran fournissant une excellente
visibilité dans un design compact.

Grace a leur conception et leur facilité d'utilisation, RS Pro est idéal pour une utilisation dans les
applications industrielles ou commerciales.

Options disponibles :

124-1056 - 230 V c.a., 2 sorties

124-1055 - 24 V c.a./c.c., 2 sorties

Caractéristiques générales

Type d'entrée Thermocouple type K

Type de sortie Relais

Nombre d'entrées 1

Nombre de sorties 2

Type de bornes Vis

Type de boitier Adapté pour le montage encastré sur panneau
Matériau du bofitier Plastiques auto-extinguibles.

Précision +1 % (pour pleine échelle) £1 digits

Affichage 4 digits, 12,5 mm, LED rouge a 7 segments

Systéemes de chauffage, ventilation et climatisation,
fours, incubateurs, automobile, solutions de stockage

Spécifications électriques

Application

Tension d'alimentation 230 Vc.a.

Consommation électrique Max. 3 VA

Résistance de ligne Max. 100 ohms

Conservation des données EEPROM (minimum 10 ans)
Connecteur d'alimentation : bornier a vis de 2,5 mm2,

Cablage connecteur de signal : connexion a borne a vis de 1,5
mm?2.

Fréquence 50/60Hz

Durée de vie du contact électrique 300 000 opérations a la sortie nominale
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Sauvegarde de mémoire EEPROM

Spécifications mécaniques

Type de montage Montage panneau
Profondeur de panneau 61mm

Taille 77 x 35 mm
Gamme -60,0 a 150,0 °C
Poids 215¢g

Coupe de panneau 71,5 mm x 28,5 mm

Spécifications de commande

Type de commande Contréle de point de consigne unique et d'alarme
Algorithme de commande Commande marche/arrét

Convertisseur A/D. 12 bits

Temps d'échantillonnage 100ms

Hystérésis Réglable entre 0,1 et 20,0 °C/F.

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation minimale 0°C
Température d'utilisation maximale +50°C
max.) Humidité relative 80%
Température de stockage -25°C a 70 °C.
Altitude Max. 2 000 m
Catégorie de protection
Indice IP IP20, IP65
Homologations
Conformité/certifications Ce, EN60529
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Dimensions
Front Fascia 35 x ¥7mm.
Front Depth Panel cut-out
77mm Tamm Smm 71.5mm
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Flush mounting Rubber packing
clamp Panel* “Panel thickness showld be maximum Fmm.
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