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Variateur de vitesse AC10
Pour un contrôle moteur simple et fiable dans 
les applications à usage général
0,4 - 15 kW Variateur compact IP66

Caractéristiques techniques
Alimentation

•	 Monophasé 220...240 VAC ±15 %

•	 Triphasé 220...240 VAC ±15 %

•	 Triphasé 380...480 VDC +10 % 
-15 %

•	 Fréquence d'entrée 50/60 Hz

Surcharges

•	 Couple de démarrage 150 % 
pendant 60 s, 200 % pendant 3 s

Fréquence de sortie

•	 0,5...590 Hz

•	 Résolution digitale 0,01 Hz

Entrées/Sorties

•	 2 entrées analogiques: (0-5 V, 
0-10 V, 0-20 mA)

•	 1 sortie analogique: (0-5 V,0-10 V, 
0-20 mA, 4-20 mA)

•	 6 entrées digitales: 24 VDC 
nominal

•	 Sortie digitale 1: 24 VDC nominal

•	 1 sortie relais: Contact sec, 5 A 
@230 VAC max.

Standards
L'AC10 IP66 répond aux normes 
suivantes lorsqu'il est installé 
conformément aux informations du 
manuel technique correspondant 

•	 Conformité CE selon EN50178 
(Sécurité, Directive Basse Tension)

•	 Conformité CE selon EN61800-3 
(Directive CEM)

Gamme de fonctionnement

•	 Température de fonctionnement 
0...50°C

•	 Altitude 1000 m ASL

•	 Humidité 0...90 %, sans 
condensation, non-corrosive

Environnement

•	 Cartes électroniques enduitent 
pour être en conformité avec la 
norme environnementale 3C3

•	 En option, filtre CEM C3 interne 
répondant aux exigences de la 
norme EN61800-3 (environnement 
industriel)

Fréquence de découpage

•	 Fréquences de découpage 2...10 
kHz, nominale 4 kHz

Données

Entrée monophasée 220 V / entrée triphasée 230 V
Puissance nominale

[kW]
Courant de sortie

[A]
Taille de la bride

0,4 2,5 1
0,75 4,5 1
1,5 7 1
2,2 10 1

Entrée triphasée 400 V
Puissance nominale

[kW]
Courant de sortie

[A]
Taille de la bride

0,75 2 1
1,5 4 1
3 7 1
4 9 1

5,5 12 2
7,5 17 2
11 23 3
15 32 3

Dimensions [mm]
Taille Hauteur (H) Largeur (W) Profondeur (D)

1 412 200 198
2 418 242 198
3 471 242 228

Taille 1 Taille 3Taille 2
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Le variateur AC10 IP66 propose un contrôle 
moteur simple et économique adapté aux 
applications courantes où une protection contre 
la pénétration de poussière et d'humidité est 
nécessaire. Le variateur AC10 propose un contrôle 
de vitesse ou de couple dans une plage de 
puissance de 0,4 à 15 kW. Avec des dimensions 
compactes et des caractéristiques normalement 

Applications
L'AC10 IP66 offre une approche 
facilitée des applications courantes 
de commande de moteurs 
industriels à travers un large 
éventail d'industries. Le boîtier 
IP66 permet une utilisation dans 
des applications intérieures et 
extérieures où les conditions 
environnementales peuvent être un 
sujet de préoccupation, tels que les 
zones de lavage dans les industries 
agro-alimentaires, dans les usines de 
traitement de déchets ou dans les 
unités situées en toitures. 

Des économies 
d'énergie en toute 
simplicité
Pour des applications telles que le 
contrôle de ventilateur, les économies 
d'énergie réalisées peuvent atteindre 
50% en utilisant l'AC10 IP66 pour 
ajuster la vitesse du moteur à la 
demande. En plus d'économiser de 
l'énergie, le facteur de puissance 
peut être amélioré, le niveau de bruit 
du système réduit, les périodes 
de maintenance prolongées et la 
durée de vie globale du système 
augmentée.
L'AC10 IP66 peut être intégré au plus 
près du moteur, quelles que soient 
les conditions environnementales, 
permettant des économies de 
coûts de câblage, d'encombrement 
et d'énergie ainsi que de coût 
de coffrets séparés. Dépendant 
de l'application, le retour sur 
investissement peut n'être que de 
quelques mois.

Adapté à tous les environnements
•	 Boîtier IP66 pour environnements difficiles

•	 Filtre CEM optionnel permettant l'utilisation 
dans des environnements de classe C3

•	 Le revêtement offre une protection 
conforme à la classe d'environnement 3C3

•	 Température de fonctionnement 50°C

Connexions flexibles
•	 Entrées et sorties digitales 

programmables, et sortie relais 
pour répondre aux besoins de 
l'application

•	 Chopper de freinage 
dynamique en standard

•	 Connexion aux automates ou 
autres réseaux Modbus RTU / 
RS485

Puissance supplémentaire lorsque 
cela est nécessaire
•	 Surcharge de 150% pendant 60 secondes à 

0,5 Hz pour fournir un couple de démarrage 
supplémentaire pour le déplacement de 
charges à forte inertie

•	 La puissance de sortie peut être augmentée 
pour fonctionner dans des températures 
ambiantes plus basses

Options de personnalisation
•	 Option personnalisation panneau utilisateur 

pour:

          -Sectionneurs 

          -Interrupteurs

          -Boutons poussoirs

          -Voyants

Tout à partir d'une simple pression sur 
un bouton
•	 Le clavier ergonomique fourni un accès direct à 

tous les paramètres du variateur

•	 Fonctionnement simple grâce à des macros 
intégrées et un guide de démarrage rapide

Fonctionnement haute 
vitesse 
•	 Jusqu'à 590 Hz de sortie pour 

des fonctionnement à grande 
vitesse tels que les broches, 
centrifugeuses, mélangeurs, 
etc.

Accès facile aux 
connections
•	 Accès aux connexions facile 

pour l'utilisateur grâce au 
panneau presse-étoupe 
amovible

Variateur de vitesse compact AC10
0,4 - 15 kW IP66
Vue d'ensemble

associées aux variateurs hautes fonctionnalités, 
y compris, la protection IP66, le mode vectoriel 
sans capteur, une fréquence de sortie jusqu'à 590 
Hz, une alimentation triphasée 400 volts pour les 5 
tailles, l'AC10 IP66 fournit une solution optimisée 
pour les constructeurs de machines à la recherche 
d'un variateur IP66 compact, économique sans 
compromettre les performances.

Simplicité Fiabilité
Applications typiques pour 
l'AC10…
•	 Mixeurs

•	 Machines d'emballage

•	 Machines textiles

•	 Convoyeurs

•	 Ventilateurs

•	 Broches auxiliaires

Ventilateurs Broches auxiliaires Mixeurs

Machines d'emballage Machines textiles Convoyeurs

L'AC10 IP66 est conçu pour 
réduire les temps et les efforts 
d'installation, de configuration 
et de mise en route grâce à son 
clavier intégré. Les exigences 
de câblage minimales et deux 
rails facilement accessibles 
permettent un montage 
rapide et simple de l'AC10 
IP66, garantissant une mise 
en service rapide. Un auto-
réglage en mode vectoriel sans 
capteur, en plus du simple 
contrôle V/Hz, permet aux 
utilisateurs nécessitant une 
plus grande dynamique en 
vitesse ou en couple pour leur 
application de bénéficier d'une 
précision améliorée de 0,5% en 
vitesse et de 5% en couple.

Les technologies et techniques 
de fabrication éprouvées 
permettent au variateur AC10 
IP66 d'offrir des niveaux 
élevés de performances, jour 
après jour, en veillant à une 
disponibilité et une productivité 
maximales.
Grâce à sa carte électronique 
enduite, l'AC10 IP66 est 
capable de résister aux 
environnements les plus 
exigeants de la classe 3C3, 
pour lesquels de nombreux 
autres variateurs dans cette 
classe auraient du mal, 
permettant à l'AC10 IP66 de 
fonctionner avec la plus grande 
confiance dans de nombreuses 
applications. 

Meilleur rendement

Moins bon rendement
4x IP66 / NEMA s'appliquent à la norme IEC 60529-2004 et évalue la capacité d'une 
enceinte à résister aux conditions environnementales spécifiques. La protection IP66 
représente des performances contre l'infiltration de poussière ainsi que la capacité à 
résister à de puissants jets d'eau dans toutes les directions. Le variateur AC10 IP66 
de Parker offre tous les bénéfices des variateurs AC10 avec en plus la protection aux 
environnements difficiles. 
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