Accessori per connettori D-Sub E‘Elﬂg

CARATTERISTICHE

‘ Connettore RS PRO con vite
E dotato di un effetto .
di bloccaggio d| fermO

affidabile

Riutilizzo multiplo

Delicato sulla
superficie di
contatto

Resistente alla
corrosione e al
calore

shibe | wtereinie WM.

Gruppi per
connettori "D" in due
misure -femmina
(lunghezza filettatura
7.9mm) e femmina
(lunghezza filettatura
13.2mm)

Dimensione
filettatura 4-40 UNC

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti € stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Accessori per connettori D-Sub E‘Elﬂg

Descrizione del prodotto

| gruppi di viti di fermo per connettore D RS Pro sono una soluzione affidabile e utile in qualsiasi
situazione che comporti un fissaggio sicuro. La nostra gamma di bloccafiletti nichelati assembilati
offre una garanzia per un fissaggio duraturo della forza precaricata nel collegamento filettato, anche
se sottoposti a un'elevata sollecitazione dinamica. Questi bloccaggi a vite RS Pro sono tipi di
accessori che possono essere utilizzati con calotte e calotte D-Sub. | complessivi sono costituiti da
una vite filettata, diversi dadi e rondelle. Quando fissati insieme, forniscono un meccanismo di
bloccaggio sicuro .

453-886 - Gruppo vite di fermo femmina NiPt D, 7.9mm
453-886A - Gruppo vite di fermo femmina NiPt D, 7.9mm
453-892 - Gruppo vite di fermo NiPt D femmina, 13.2mm
453-892A - Gruppo vite di fermo NiPt D femmina, 13.2mm

Specifiche generali

Tipo di accessorio Vite di fermo
Per I'uso con Connettore D.
Sesso Femmina
Fine Nichel
Dimensione filettatura N. 4-40 UNC

Generalmente utilizzati in situazioni che richiedono un
blocco efficace e stretto, superfici rivestite morbide e
fori asolati, per evitare sollecitazioni meccaniche,
forniscono schermatura EMI/RFI e protezione dagli
elementi, applicazioni industriali, commerciali e
domestiche e ambienti

Applicazione

Specifiche meccaniche

Lunghezza vite 13.2mm
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/453892A

Accessori per connettori D-Sub

Omologazioni

Conformita/certificazioni

4-40UNC-2A \

2011/65/EU e 2015/863
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