Misuratori di livello acustico

CARATTERISTICH
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Funzione di
mantenimento MAX

Interfaccia dati USB

Uscita del segnale
c.a.ec.c.

Funzione di
impostazione degli
allarmi

Display LCD a 4 cifre

un prezzo eccezionale.

Misuratore acustico
SLM1352P RS PRO 8kHz
30—130dB

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una gualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
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DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS PRO, questo modello SLM 1352P €& progettato per soddisfare i requisiti di
sicurezza, salute, agenti di sicurezza industriali e controllo della qualita del suono in diversi
ambienti. Si tratta di uno strumento di scelta per i controlli a campione e il monitoraggio a lungo
termine. Il modello SLM 1352P RS PRO incorpora una funzione di registrazione dati (con interfaccia
USB) e ponderazione temporale (selezionare FAST per le misurazioni normali o SLOW per il
controllo del livello medio di rumore fluttuante).

Specifiche generali

Numero di modello SLM1352P
Gamma di misurazione del livello 30dB-130dB
acustico

30 dB —-90dB, 40 dB —100dB, 50 dB —110dB, 60 dB —

Gamme selezionabili 120dB o 70dB —130dB in cinque gamme

Microfono Microfono a condensatore Electret da 1/2 poll
Gamma di frequenza Da 31,5 Hz a 8000Hz
Risoluzione 0,1dB
Classe di precisione IEC 61672-1:2002 Classe 2
Frequenza Ponderazione A C
. 2Vrms (a scal mplet I
Uscita 10mV/o€g cala completa della gamma)
Tipo di visualizzazione LCD
Registrazione dati Si
Tipo di interfaccia USB

IEC61672-1: 2003 Classe 2, IEC60651: 1979 tipo 2,

Standard applicabili ANSI S1.4: 1983 tipo 2

Specifiche elettriche

Qta 4 batterie da 1,5 V IEC R6P (tipo "AA") al

Alimentazione manganese per impieghi super pesanti o equivalenti

Tipo di batteria AA, LR6

Durata della batteria circa 50hours
Specifiche meccaniche

Dimensioni 265mm x 72mm x 36mm

Peso Circa 380g
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Specifiche dell'ambiente operativo

Umidita di esercizio Dal 30% al 90% di umidita relativa senza condensa
Temperatura d'esercizio: - -10°Ca +50 °C

Intervallo di temperatura di

. -10°Ca +60 °C
conservazione

Omologazioni

Conformita/certificazioni RoHS

SPECIFICATIONS

IEC61672-1: 2003 Class 2, IECG0651: 1979 Type 2,
ANSI S1.4: 1983 Type 2

4 digit numerical indication of sound level, from 30.0 to 130.0dE
with 0.1dB resolution

Applicable standards

Display screens

Measurement frequency range | 31.5 to 8000Hz

Microphone 1/2 inch Electret condenser microphone

30-90dB. 40-100dB, 50-110dB, 60-120dB or 70-130dB in five
ranges

displayed at upper limit of the range

IS displayed at [ower limit of the range

Sound level range indicator

Warning indicator

AC output 2Vrms (at full-scale of the range)
DC output 10m\VidB
Power requirements bD;tyn:ﬁ.;Si_ﬂﬂ:u'ELEuti:vgzst{size “AA") manganese super heavy duty
Battery life about 50 hours
Operating conditions -10°C to +50°C, 30% to 90%RH non-condensing
Storage conditions -10°C to +60°C, <70%RH non-condensing
Dimensions 265 x 72 x 36mm
Weight Approx. 380g
Instruction manual, Battery, Carrying case, Adjustment
Supplied accessories screwdriver, Software, Wind shield, USB connecting cable, 3.5¢
plug
Optional equipmeant AC adaptor, Sound calibrator SLC 1356
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