Advanced Contact Technology

Stapelbare @ 2 mm-Stecker
SLS205-A

Stapelbarer @ 2 mm-Stecker mit federnder
Kontaktlamelle fur die Selbstmontage von
Messleitungen. Létanschluss.

Stackable @ 2 mm Plugs
»}L‘«
Stackable @ 2 mm plug with spring-loaded

Multilam for self-assembly of test leads.
Solder connection.
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0,5 mm’
PVC/TPE: @ 2,1 mm

SIL: @ 2,3 mm

(Multi-Contact

STAUBLI GROUP

Fiches @ 2 mm a reprise arriére

MA 135

Fiche a lamelles @ 2 mm a reprise arriere, des-
tinée a la confection de cordons de mesure.
Raccord a souder.

Typ Best.-Nr. Bemessungsspannung / -strom Einzelteile: Knupftllle / Stecker *Farben

Type Order No. Rated voltage / current Component parts: Insulator / Plug *Colours

Type N° de Cde Tension / intensité assignée Piéces détachées : Capuchon isolant / Fiche *Couleurs
SLS205-A 22.2615*  30Vpc~60Vpc / max. 10A  KT205,22.2030-* / LS205-A, 22.5014 E 24

SLS205 SLS205-X

Stapelbare @ 2 mm-Stecker mit federnder Kon-
taktlamelle fur die Selbstmontage von Messlei-
tungen. Vernickelte und vergoldete Version.
Lotanschluss.
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0,5 mm’
PVC/TPE: @ 2,1 mm

SIL: @ 2,3 mm

Stackable @ 2 mm plugs with spring-loaded
Multilam for self-assembly of test leads.
Nickel-plated and gold-plated versions avail-
able. Solder connection.
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MA 134

LS205
LS205N

KT205

Fiches a lamelles @ 2 mm a reprise arriere,
destinées a la confection de cordons de me-
sure. Disponibles en versions dorée et nic-
kelée. Raccord a souder.

Typ Best.-Nr. Bemessungsspannung / -strom Einzelteile: Knupftille / Stecker *Farben

Type Order No. Rated voltage / current Component parts: Insulator / Plug *Colours

Type N° de Cde Tension / intensité assignée Piéces détachées : Capuchon isolant / Fiche *Couleurs

SLS205 22.2616-* 30 Vpc ~ 60 Vpe / max. 10 A KT205, 22.2030-* / LS205, 22.1004 FO 24
25 [26 27 [28 |ET

21122

SLS205-X 22.2617-* 30 Vac ~ 60 Vpe / max. 10 A KT205, 22.2030-* / LS205N, 22.5006 @ 21]2223 |28
25 26|27 [BJEE

SL205-K

Stapelbarer @ 2 mm-Stecker mit federnder
Kontaktlamelle fur die Selbstmontage von
Messleitungen. Mit starrer Isolierhulse.

Lotanschluss.

PVC: @ 2,3 mm
SIL: @ 2,7 mm

Stackable @ 2 mm plug with spring-loaded
Multilam for self-assembly of test leads.
With rigid insulating sleeve.

Solder connection.

KT205-SK
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LS205-SK

Fiche a lamelles @ 2 mm a reprise arriére, des-
tinée a la confection de cordons de mesure.
Protégée par un fourreau isolant rigide.
Raccord a souder.

Typ Best.-Nr. Bemessungsspannung / -strom Einzelteile: Knupftille / Stecker *Farben
Type Order No. Rated voltage / current Component parts: Insulator / Plug *Colours
Type N° de Cde Tension / intensité assignée Piéces détachées : Capuchon isolant / Fiche *Couleurs

VAR VYA VKR 24 Wi
SL205-K 65.9182-* 600V, CAT Il / max. 10 A KT205-SK, 65.9183-* / LS205-SK, 65.9184 E-
24 www.multi-contact.com



