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RS Pro Digital, Tischnetzteil, 
180 W, 2 Ausgänge, 0 → 30 V 

3 A 

RS Best.-Nr. 123-3558             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile 
in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• 2, 3 und 4 
unabhängige 
isolierte Ausgänge 

 

• Benutzerfreundliche 
Bedienung, Grob-
/Fein-
Lautstärkeregelung 

 

• USB-
Standardschnittstell
e 

 

• Digitale 
Schalttafelsteuerung 

 

 

 

 

MERKMALE 
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RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochmodernen programmierbaren linearen 
DC-Netzteilen mit mehreren Ausgängen und LED-Anzeigebildschirmen. Diese benutzerfreundlichen 
DC-Netzteile wurden nach Industriestandard hergestellt und umfassen ein großes Display, eine 
digitale Schalttafelsteuerung, helle LED-Anzeigen, eine hohe Ausgangsauflösung, 4 Sätze Setup-
Speicher, USB-Fernbedienung. 

 

 

Typ Digital 
Modus Serie/parallel 
Anzahl der Anzeigen 4 
Eingangssteckverbinder IEC320  
Ausgangssteckverbinder Terminal für Bindero 
Anzahl der Ausgänge 2 
Temperaturkoeffizient ≤300 ppm/°C 
Erholungs- oder Reaktionszeit 0,5100 μs 50 % Laständerung, minimale Last 0,5A) 
Auflösung Spannung: 1 mV / Strom: 1 mA 
Anzahl der Kanäle 2 
Verriegelungsschlüssel Ja 
Speichern/Abrufen von Speicher 4 Sätze 
Schnittstelle USB 

Anwendung 
Laboratorien und Bildungseinrichtungen, Servicebetrieb 
und Support nach dem Kauf, Produktprüfung und 
Qualitätssicherung, Produktentwicklung und Debugging 

 

 

Nennversorgungsspannung 100 V ac bis 230 V ac 
Ausgangsspannung 0 V bis 30 V 
Ausgangsstrom 3 A 
Nennleistung 180W 

Lastregelung 
Konstantspannungsmodus:-Spannung: ≤0,01 % +3 mv     
Konstantstrommodus:- Strom: ≤0,2 % +3 mA 
 

Linienregelung Konstantspannungsmodus Spannung: ≤0,01 % +3 mv 
Konstantstrommodus Strom: ≤0,2 % +3 mA 

Restwelligkeit (20 Hz - 20 M) 
Konstantspannungsmodus Spannung:≤1 mVrms (5 Hz 
bis 1 MHz)         
Konstantstrommodusstrom: ≤3 mA eff 

Tracking-Fehler ≤0.5%+10mV 

Reihenregelung ≤0.01%+5mV 
≤300mV 

Parallele Regelung 
Leitung: 0,01 % +3 mV  
Last: 0,01 % +3 mV (Nennstrom < = 3 A); 0,02 % +5 mV 
(Nennstrom > 3 A) 

Produktbeschreibung 
  

Allgemeine 
 

Elektrische 
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Abmessungen 210mm x130mm x265mm 
Länge 265mm 
Breite 210mm 
Höhe 130mm 
Gewicht 7kg. CA. 

  

 

Ausgangsspannung 0 V bis 30 V 
 

 

Typ Spannung: 4-stellige 0,4-Zoll-LED-Anzeige 
Strom: 3-stellige 0,4-Zoll-LED-Anzeige 

Spannungsauflösung 1mV (*1) 
Stromauflösung 1mA (*1) 
Einstellgenauigkeit Spannung±(0,03 % des Messwerts +10 Stellen); 

Strom±(0,3 % des Messwerts +10 Stellen) 
Lesegenauigkeit Spannung±(0,03 % des Messwerts +10 Stellen); 

Strom±(0,3 % des Messwerts +10 Stellen) 
 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-Konformitätszertifikat 
      

 

 

Mechanische 
 

Zulassungen 

Technische Daten des Messgeräts 

Technische Daten Kanal 2 
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