STANDARD FERRAZ Plots

FERRAZ STANDARD End contacts

FERRAZ AUSFUHRUNG Gewindeanschliisse

b\

Taille Code N° réf. Poids Conditionnement
Size Reference Ref. no. Weight (g) Packaging
GroBe Bestellbezeichnung Teil-Nr. Stuckgew. Verpackungseinheit
66 URD 30 TT F 0063 M 300 000
66 URD 30 TT F 0080 S 300 051
66 URD 30 TT F 0100 T 300052
66 URD 30 TT F 0125 V 300 053
30 6,6 URD 30 TT F 0160 W 300 054 245 3
66 URD 30 TT F 0200 X 300 055
66 URD 30 7T F 0250 Y 300 056
66 URD 30 17T F 0315 Z 300057
66 URD 30 TT F 0350 A 300058
66 URD 30 TT F 0400 B 300 059
66 URD 31 TT F 0200 N 300 001
66 URD 31 TT F 0250 P 300 002
66 URD 3t TT F 0315 Q 300003
66 URD 31 TT F 0350 M 300 046
31 66 URD 31 TT F 0400 R 300 004 370 3
66 URD 31 TT F 0450 S 300005
66 URD 31 TT F 0500 T 300006
66 URD 31 TT F 0550 V 300 007
66 URD 31 TT F 0630 W 300 008
66 URD 31 TT F 0700 X 300 009
66 URD 32 TT F 0400 H 300 065
66 URD 32 TT F 0450 J 300 066
66 URD 32 TT F 0500 K 300067
66 URD 32 TT F 0550 L 300068
30 66 URD 32 TT F 0630 M 300 069 510 3
66 URD 32 TT F 0700 N 300 070
66 URD 32 TT F 0800 P 300 071
6,6 URD 32 TT F 0900 ** Q 300072
66 URD 32 TT F 1000** S 300074 600 3
66 URD 33 TT F 0500 V 300076
66 URD 33 TT F 0550 W 300077
66 URD 33 TT F 0630 X 300078
66 URD 33 TT F 0700 Y 300079
66 URD 33 TT F 0800 Z 300080
33 66 URD 33 TT F 0900 A 300 081 790 3
66 URD 33 TT F 1000 B 300082
66 URD 33 TT F 1100 C 300083
66 URD 33 TT F  1250%* D 300084
66 URD 33 TT F 1400%* E 300085 910 3
A B c D X! M N d Gt o1
30 40 46,5 82 26 50,6 20 25 M 8 9
31 51 56,5 91 30 50,6 20 25 M 8 9
32 60 65,5 100 38 (42) 50,6 20 40 M 10 15
33 745 79.5 114 46 (52*) 50.6 25 40 M 12 15
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60 en taille 30
size 30
GroBe 30

Publication : Q500057-01/96

NT SC 205 F
RA 0089 A

FERRAZ






