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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Néazev vyrobku

RS-60/40 Sn-Pb Colophony free No Clean Solder wire

Jiné prostredky identifikace

UFI NO.MVDF-2A8S-GJ02-916C.

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

popis

pajeni.

1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Spoleénost
Adresa

Telefon
Email

Dodavatel

Spoleénost
Adresa

Telefon
Email

RS Components Ltd
Birchington Road
Corby

Northants

NN17 9RS

+44(0)1536 402888

RCustomerServicesUK@rs-components.com

RS Components SAS

Rue Norman King
CS40453

60031 Beauvais Cedex
France

+420 228882613

service@rscomponents.cz

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Telefonni Eislo

+420 228882830(24hr) CZ: +420 224 919 293 (24hr)
+420 224 915 402 (24hr)

+44 1235 239670(24hr)

ODDIL 2: Identifikace nebezpednosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.2. Klasifikace - ES
1272/2008

Repr. 1A: H360; Lact.: H362; STOT RE 1: H372;

2.2 Prvky oznad&eni

Vystrazné symboly
nebezpeénosti

Signalni slovo

Nebezpedi

Standardni véta o
nebezpecénosti

Repr. 1A: H360 - MGze poskodit reprodukéni schopnost nebo plod v téle matky .

Lact.: H362 - M(ze poskodit kojence prostfednictvim matefského mléka.

STOT RE 1: H372 - ZpUsobuje poSkozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici .

Copyright © 2021 ChemSoft. All rights reserved.

Powered by

ChemScft EHeS

Datum tisku 2021-02-04



Strana 2/5

RS-60/40 Sn-Pb Colophony free No Clean Solder wire

Revize 3
Datum revize 2021-02-02

2.2 Prvky oznaceni

Pokyn pro bezpec¢né
zachazeni: prevence

Pokyn pro bezpeéné
zachazeni: reakce
Pokyn pro bezpeé&né
zachézeni: skladovani
Pokyn pro bezpec¢né
zachazeni: odstranovani

P260 - Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P263 - Zabrante styku b&hem téhotenstvi/kojeni.

P264 - Po manipulaci dikladné omyjte .

P270 - PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.

P280 - Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P314 - Necitite-li se dobre, vyhledejte |ékafskou pomoc/osetieni.

Skladujte na suchém misteé.

Likvidujte v souladu s
mistni, regionalni a narodni smérnice

dal$i informace

Obsahuje olovo, pfeexpozici pfiznaky / symptomy-krvetvorby znehodnoceni, utlum centralniho
nervoveého systému.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

EC 1272/2008

Olovény kov (Olovo)

Kyselina adipova

Chemicky nazev €. Indexu CAS é&islo Cislo ES REACH Registration Conc. Klasifikace
Number (Yow/w)
cin 7440-31-5 231-141-8 01-2119486474-28 55 - 65%

607-144-00-9  124-04-9 204-673-3

7439-92-1 231-100-4 01-2119513221-59 35-45% Repr. 1A: H360; Lact.: H362;
STOT RE 1: H372;

1-5% Eye Irrit. 2: H319;

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnut(
Kontakt s odima

Kontakt s kGzi

Poziti

MuUze drazdit sliznice. Osobu po expozici presurite na ¢erstvy vzduch.

Muze vyvolat podrazdéni o€i. lhned zaénéte vyplachovat oteviené oko mnozstvim vody po dobu
15 minut. Pokud bude pretrvavat podrazdéni nebo pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

MUiZze zpUsobit podrazdéni pokozky. Okamzité smyjte mnozstvim mydla a vody. Pokud bude
pretrvavat podrazdéni nebo pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

vevs

Vdechnuti
Kontakt s o€ima
Kontakt s kuzi
Poziti

KaSel, potize s dychanim.

Prolongovana nebo opakovana expozice muze vést k:. Drazdi odi.

Prolongovana nebo opakovana expozice miize vést k:. Kozni podrazdéni a dermatitida.

Toxicky pfi poziti.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva

| Hasici prostfedky pouzivejte v souladu s okolnimi podminkami pozaru.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

| Horeni vede ke vzniku drazdivych, toxickych a Skodlivych vyparu.

5.3 Pokyny pro hasice

| Je-li to nutné, pozivejte vhodné dychaci vybaveni.

|ODDiL 6: Opatieni v pripadé nahodného Uniku
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6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

| Zaijistéte odpovidajici vétrani pracovni mistnosti.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

| Zabrarite praniku vyrobku do odpadu.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro &isténi

| Zamette. Umistéte do vhodnych, oznac¢enych kontejner(i na likvidaci.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Zamezte styku s k(zi a o¢ima. Zajistéte odpovidajici vétrani pracovni mistnosti. Pfed manipulaci,
pfenasenim a vyjmutim si dikladné prostudujte Upozornéni pro manipulaci v navodu.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte na chladném, suchém, dobfe vétraném misté. Skladujte ve spravné oznacenych
nadobach.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické Zajistéte odpovidajici vétrani pracovni mistnosti.
kontroly
8.2.2 Individualni ochranna Pouzivejte ochranny odév.

opatieni véetné osobnich
ochrannych prostredku

Ochrana o¢i a obli¢eje Pri nebezpedi vystfiknuti si nasadte:. Schvalené ochranné bryle.

Ochrana kize - Ochrana rukavice odolné vici chemikaliim (PVC).

rukou

Ochrana dychacich cest V pfipadé nedostatec¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organu.

ODDIL 9: Fyzikélni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Stav | pevny
Barva || Sedy
aroma | bez zapachu
bod tani| 183 - 190 °C
Bod varu | 197 °C
teplota vzniceni | > 115 °C
teplota samovzniceni | > 226 °C
rozpustnost | mirné rozpustny ve vodé

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.2 Chemicka stabilita

| za normalnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

| zadny.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

| zadny.

10.5 Neslugitelné materialy

| voda.

ODDIL 11: Toxikologické informace
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akutni toxicita Vysoce toxicky pfi poziti.

vazné poskozeni o¢i / Drazdi o¢i.
podrazdéni oci

senzibilizace dychacich cest/ | Vdechnuti drazdi dychaci cesty a mGze vést k poskozeni centralniho nervového systému.

senzibilizace ktze

mutagenita v zarodeénych K tomuto vyrobku nejsou k dispozici Zadné udaje.

burikach

karcinogenita Nebyly popsany karcinogenni ucinky.

reprodukéni toxicita MUGze poskodit kojené dité. Mize poskodit plod v téle matky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

| Nepodléha rychlé biodegradaci.

12.3 Bioakumulaéni potencial

| Bioakumulaéni potencial.

12.4 Mobilita v pidé

| Zabrante kontaminaci podlozi vyrobkem.

12.6 Jiné nepiiznivé ucinky

| Skodlivy pro vodni organismy.

|ODDiL 13: Pokyny pro odstrafiovani

V8eobecné informace

| Likvidujte v souladu s.

|ODDiL 14: Informace pro prepravu

14.1 Cislo OSN

| Tento vyrobek neni zafazen do tfidy latek nebezpecnych pro transport.

14.2 Nalezity ndzev OSN pro zasilku

| Tento vyrobek neni zafazen do tfidy latek nebezpeénych pro transport.

14.3 Trida/tfidy nebezpe&nosti pro piepravu

| Tento vyrobek neni zafazen do tfidy latek nebezpecnych pro transport.

14.4 Obalova skupina

| Tento vyrobek neni zafazen do tfidy latek nebezpecnych pro transport.

14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi

| Tento vyrobek neni zafazen do tfidy latek nebezpecnych pro transport.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

| Tento vyrobek neni zafazen do tfidy latek nebezpecnych pro transport.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy 1| MARPOL73/78 a pfedpisu IBC

| Tento vyrobek neni zafazen do tfidy latek nebezpeénych pro transport.

dal$i informace

| Tento vyrobek neni zafazen do tfidy latek nebezpecnych pro transport.

ODDIL 15: Informace o predpisech

dal$i informace

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,

Copyright © 2021 ChemSoft. All rights reserved. Powered by

ChemScft EHeS

Datum tisku 2021-02-04



Strana 5/5

RS-60/40 Sn-Pb Colophony free No Clean Solder wire

Revize 3
Datum revize 2021-02-02

dalsi informace

hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické
latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise
(ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES.

ODDIL 16: Dalsi informace

DalS$i informace

Revize Tento dokument se od pfedchozi verze liSi v nasledujicich bodech:.
1 - Jiné prostiedky identifikace.

seznam pojmu standardnich Repr. 1A: H360 - Mze poskodit reprodukéni schopnost nebo plod v téle matky .

vét o nebezpecnosti v oddile 3 | Lact.: H362 - MzZe poskodit kojence prostfednictvim matefského mléka.

STOT RE 1: H372 - Zplsobuje poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici .
Eye Irrit. 2: H319 - ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

dal$i informace

Informace obsazené v tomto Materialu o bezpeénosti jsou pouze navodem pro bezpecné
pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Tyto Udaje odpovidaji sou¢asnym znalostem a
pfesvédcCeni v dobé publikovani materialu, avSak nelze zarugit jejich vystiznost. Uvedené
informace se tykaji pouze specifického jmenovaného vyrobku a nemuseji byt platné v pfipadé, ze
dany vyrobek bude pouzivan v kombinaci s jinym materialem nebo v ramci jiného postupu.
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