JUMO Sp. z o.0. JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO GmbH & Co. KG

Adres: Ul. Korfantego 28 JUMO House MackenrodtstralRe 14,
53-021 Wroctaw, Polska Temple Bank, Riverway . 36039 Fulda, Germany

Telefon:  +48 71 339 87 56 Harlow - Essex CM20 2DY, UK Postal address: 36035 Fyida, Germany
+48 71 339 82 39 Phone: +44 1279 63 55 33 Phone: +49 661 6003-0

Fax: +48 71 339 73 79 Fax:  +44 1279 63 52 62 Fax: +49 661 6003-607

E-mail: biuro@jumo.com.pl E-mail: sales@jumo.co.uk E-mail: mail@jumo.net

Internet: www.jumo.com.pl Internet: www.jumo.co.uk Internet: Www.jumo.net

Karta katalogowa 70.1050 Strona 1/4

JUMO eTRON T

Termostat cyfrowy

z wyswietlaczem LCD, do monta zu na szynie DIN 35mm

Opis

JUMO eTRON T jest niewielkim termostatem cyfrowym o wymiarach 90mm x 22,5mm i

stuzy do prostej regulacji temperatury (grzanie lub chtodzenie). Wejscie pomiarowe
pozwala na podtaczenie rezystancyjnego czujnika temperatury (Np. Pt100), termopary

lub standardowego sygnatu pradowego lub napieciowego. Mierzona warto$¢ jest L“.J
wyswietlana na 3-cyfrowym wyswietlaczu LC. Tew

Stan wyjscia przekaznikowego K1 wskazywany jest za pomocg diody LED.
Urzadzenie obstuguje sie 3 przyciskami, ktére znajdujq sie na przednim panelu.
Podtaczenia elektryczne realizowane sa poprzez zaciski srubowe.

Jako dodatkowe akcesoria dostepny jest program Setup oraz interfejs do komunikacji
urzadzenia z komputerem PC. Dzigki tym akcesoriom mozliwa jest fatwa i szybka Wiasciwo sci
konfiguracja urzadzenia z komputera PC.

Typ 701050/ ...

= Mozliwos¢ wyboru funkcji grzania lub

Schemat blokowy chiodzenia

= Monitorowanie wartosci granicznych
\Wejscie pomiarowe grupa 1lub Interfejs setup

Pt100, PH1000 luk KTY2X-8

w pofaczeniu 2-przewodowym, #
Wejscie pomiarowe grupa 2 lub
Termopary Fe-Con J, L

lub MiCr-Ni K, konfigurowalne

Wejscie pomiarowe grupa 3 lub

Prad 0(4) - 20 mA I

\Wejscie pomiarowe grupa 4
[Mapiecie 0 - 10V

= Dostepne wersje z wejsciem odpowiednim

gi:;”ﬂf:rr:gicurzﬁdze”iﬂ dla czujnikéw rezystancyjnych, termopar
: lub standardowego sygnatu pradowego lub

Wyjscie napieciowego, zgodnie z wyborem klienta

Zestyk hazpolemcialwy = Przekaznik 10A (przetaczny)
przewaczny 104 250V = Ustawiana histereza przelaczania

wyswietlacz LC = } atwa instalacja

3-cyfrowy wyswietlacz
do wyswictlania wartosci
mierzongj i parametrow

= Opdznione zataczanie po wigczeniu
zasilania, Np. do wiaczenia kilku urzgdzen
jedno po drugim

Zasilanie

230V AC +10/-15 %, 48 — 63Hz
115V AC +10/-15 %, 48 — 63Hz

wskazanie diody LED = 3-cyfrowy wyswietlacz LC ze specjalnym
1 dioda LED do wy$wistiania znakiem jednostki T lub F
statuzu przekaznika K1

$1 3 4 3

JUMO eTRONT

12 — 24V DC +15/-15 %
24V AC +15/-15%, 48 — 63Hz

= Poziom parametréw zabezpieczony kodem

Przyciski = Program setup do konfiguracji urzadzenia z

- : - poziomu komputera PC
| 3 przycizki do obsiugi urzad=zenia I -

= Wiasna tabela linearyzacji podawana jako
tabela w programie setup

= Dopuszczenia UL

Wyswietlacz | przyciski

Wyswietlacz LC  |3-cyfrowy segmentowy wyswietlacz z symbolem jednostki temperatury,
Wwysokos¢ 6 mm

Wskazanie stanu |Dioda K1 $wieci sie gdy przekaznik K1 jest zwarty

wyj $cia

Przyciski @ programowanie
@ zwiekszenie wartosci zadanej lub wartosci parametru (zamiennie)
@ zmniejszenie wartosci zadanej lub wartosci parametru (zamiennie)

Interfejs Urzadzenie jest podtaczane do komputera PC poprzez interfejs z

Setup konwerterem TTL/RS232 i adapter (3-pin).
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Dane techniczne
Wejscie Oznaczenie Zakres pomiarowy Doktadno §¢é Detekcja...
pomiarowe pomiarowa ~/ Efekt [Zuarcie Uszkodzenie
temperaturowy obwodu czujnika
czujnika
Termometr Pt100 EN 60 751 -200 to +600 € 0.1%/ 6100 ppm/<T Tak Tak
oporowy Pt1000 EN 60 751 -200 to +600 € 0.1%/ 6100 ppm/<T Tak Tak
KTY2X-6 (PTC) -50to +150 T 1%/ 5100 ppm/T Tak Tak
Rezystancja 0 — 3000 Q Tabela uzytkownika® 0.1%/ 3100 ppm/°C 3 =0Q Tak

Prad pomiarowy dla Pt100: 0.2 mA, dla Pt1000, KTY2X-6 lub rezystor: 0.02 mA

Kompensacja rezystancji przewodow jest ustawiana poprzez parametr “Lead compensation resistance”
Calkowita rezystancja (sensor + przewody) nie moze przekroczy¢ 320 Q dla Pt100 i 3200 Q dla Pt1000, KTY2X-6 lub rezystora.

Termopara Fe-Con J EN 60 584 -200to +999 T 0.4%/ 5100 ppm/°C 2 - Tak
Fe-Con L DIN 43 710 -200to +900 T 0.4%/ 5100 ppm/°C 2 - Tak
NiCr-Ni K EN 60 584 -200to +999 C 0.4%/ 5100 ppm/°C 2 - Tak
-10 to 60 mV Tabela uzytkownika® 0.1%/ 5100 ppm/°C 3 - Tak
Dla napie¢ wejsciowych (-10 do 60 mV) kompensacja temperaturowa moze by¢ uzywana jak dla termopar.
Wewnetrzna kompensacja temperaturowa moze by¢ wylgczona poprzez program setup (0C).
Prad 0—20 mA -2do 22 mA 0.1%/ 5100 ppm/°C 3 - -
Skalowalne poprzez
parametry S.CL i S.CH
lub tabele uzytkownika
4 — 20 mA 2.41021.6 mA 0.1%/ 5100 ppm/°C 3 Tak Tak

Skalowalne poprzez
parametry S.CL i S.CH
lub tabele uzytkownika

Rezystancja wejéciowa R\ <3 Q
Napiecie 0—10V

-1to 11V

Skalowalne poprzez
parametry S.CL i S.CH
lub tabele uzytkownika

0.1%/ 8100 ppm/T - -

Rezystancja wejéciowa Ry >100 kQ

1.) Podane doktadnosci odnosza sie do catej rozpietosci zakresu pomiarowego

2.) wazne od -50C

3.) Odpowiednia tabela uzytkownika musi by¢ wprowadzona poprzez program setup i wkaczona poprzez parametr tAb w urzadzeniu.
Moze to zmniejszy¢ doktadno$é pomiarowa.

Dodatkowe dane
Czas probkowania
Filtr wejsciowy
Offset pomiarowy
Funkcje specjalne
Tabela uzytkownika

250 ms

Filtr cyfrowy 1-go rzedu; stala filtru ustawiana poprzez parametr dF w zakresi 0.1 — 99.9 s

Ustawiany w zakresie -99.9 to +99.9 poprzez parametr OF.t

Wyswietlanie jednostki temperatury: C, F (stopnie Fa hrenheit) lub wylaczenie wyswietlania jednostek

Program setup umozliwia wprowadzenie maksymalnie 20 par wartosci i uzycie ich do interpolacji
liniowej charakterystyki uzytkownika.

Warunki otoczenia
Zakres temperatury pracy
Zakres temperatury magazynowania
Warunki klimatyczne
Czyszczenie panelu frontowego

0 do +55 T, w przypadku monta zu urzadzen jedno obok drugiego 0 do +40 C
-40do +70 C
< 75 % wilgotnosci wzglednej, bez kondensacji
Panel przedni moze by¢ czyszczony standardowymi srodkami czyszczacymi
Nie nalezy uzywaé rozpuszczalnikéw takich jak alkohol metylowy, biaty spirytus, P1 czy ksylen!

Wyjscie przeka znikowe
| Przekaznik (zestyk przetaczny) |

150 000 przetaczen przy obciazeniu rezystancyjnym 10A 250V AC

Zasilanie
Napiecie zasilania

230 V AC +10/-15 %, 48 — 63 Hz lub 115 V AC +10/-15 %, 48 — 63 Hz (izolowane od wejscia
12 — 24 V DC +15/-15 %, 24V AC +15/-15%, 48 — 63Hz (nie izolowane od wejscia pomiarowego)
<2VA

Pobor mocy
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Obudowa

Materiat poliweglan

Montaz Szyna DIN 35 mm x 7.5 mm wg EN 50 022

Pozycja pracy dowolna

Waga ok. 110 g

Stopien ochrony 1P20

Klasa tatwopalnosci UL 94 VO
Parametry elektryczne

Archiwizacja danych EEPROM

Przytacza elektryczne Poprzez zaciski $rubowe, przewody o przekroju poprzecznym do 2,5 mm?

Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna EN 61 326

Emisja interferencji Klasa B

Odpornos¢ na interferencje

Dla wymagan przemystowych

Zabezpieczenie elektryczne

Wg EN 61 010 czes¢ 1, kategoria przepieciowa I, stopien zanieczyszczen 2

Schemat podt gczen

W typie 701050/XX1-31: Wejscie pomiarowe i zasilanie

nie sg od siebie odizolowane!
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Zasilanie

230V AC +10/-15%

115V AG +10/-15%

12 — 24V DG +15/~15% /

24V AC +15/-16%, 48 — G3Hz

Wejscie pomiarowe
Termopary:
Fe-Con J,L i NiCr-Ni K -Ni K

Sygnaty standardowe:

prad 0(4) - 20 m&
naoiecie 0 - 10

Termometr cporowy:;
PH OO/ PL1000/ KTY2X-6

Wyjscie przekainikowe

zestyk przelaczny (bezpotencjatowy)

T0AZE0V AC

Wymiary
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Szczegobly zamdéwienia

701050/

02
31

000
061

Kod zamoéwienia
Przyktad zaméwienia

[ ] ustawienia fabryczne

(1) Wersja podstawowa

Jumo eTRON T

(2) Rozszerzenie typu podstawowego
Wersja

Ustawienia fabryczne, konfigurowalne oprécz
grupy czujnikéw wejsciowych
Konfiguracja wg potrzeb klienta
Grupa sygnatéw wej $ciowych *
Pt100 w podtaczeniu 2-przewodowym
Pt1000 w podtgczeniu 2-przewodowym
KTY2X-6

Fe-Con J

Fe-Con L

NiCr-Ni K

0-20 mA

4-20 mA

0-10V

Liczba przeka znikow

1 przekaznik przetaczny 1A 250V

(3) Zasilanie

230 V AC +10/-15 % 48 — 63 Hz
115V AC +10/-15 % 48 — 63 Hz

12 — 24V DC +15/-15% /

24V AC +15/-15 %, 48 — 63 Hz

(4) Dopuszczenia

brak

Underwriters Laboratories Inc. (UL)

1) ) @) 4)

701050 / 811 - 02 - 000

1) Nie ma mozliwosci przetaczenia urzadzenia z jednej grupy pomiarowej na inng

Akcesoria

Program Setup, wielojezyczny
Interfejs komunikacyjny z konwerterem TTL/RS232C i adapterem
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Odpowiednie czujniki mo zna znale zé w nast epuj acych kartach

katalogowych:

- 90.2005 wkrecane termometry oporowe z kablem
przytaczeniowym

- 90.2105 wtykane termometry oporowe z kablem
przytaczeniowym

- 90.1002 wkrecane termopary z gtowicg przytaczeniowg

- 90.1101 wtykane termopary z gtowica przytaczeniowg

- 90.1221 termopary ptaszczowe

(Juma;

Wl ey urnmer e op arowy
w kablan praplagsanioem |

zuze (JUMO)

Wiykany termemet- aporowy
2k3biem preyiaczeniowgm i




