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LBV310-XXAGDRAMX | LBV300
SENSORES DE NIVEL

Imagen aproximada

Información sobre pedidos

Tipo N.º de artículo

LBV310-XXAGDRAMX 6037753

Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/LBV300

Datos técnicos detallados

Características
Medio Material a granel

Medición Límites

Longitud de sonda 220 mm

Presión de proceso –1 bar ... 25 bar

Temperatura de proceso –50 °C ... +150 °C

Densidad de material de relleno ≥ 0,008

Tamaño de particula < 10 mm

Rendimiento
Exactitud del elemento de medición ± 10 mm

Reproducibilidad ≤ 5 mm

Tiempo de respuesta 500 ms con cubrimiento / 1.000 ms al liberarse

Sistema eléctrico
Consumo de corriente 5 mA ... 30 mA

Tiempo de inicialización < 2 s

Protección VDE clase 1 ✔

Tipo de conexión M20 x 1,5

Tensión de alimentación Relé doble (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 V AC ... 253 V AC

Histéresis 10 mm

Corriente de salida > 10 µA; < 3A AC, 1A DC

Carga inductiva 750 VA 54 W

Carga capacitiva 750 VA 54 W

Carga de contacto Mín. 50 mW / máx. 750 VA, 54 W

Grado de protección IP66 / IP67

Sistema mecánico
Conexión de proceso G 1½ A PN 25

Material de la carcasa Aluminio

Material de sensor Acero inoxidable 1.4404
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Datos de ambiente

Operación a temperatura ambiente –40 °C ... +80 °C

Almacenamiento a temperatura ambiente –40 °C ... +80 °C

Clasificaciones

ECl@ss 5.0 27273202

ECl@ss 5.1.4 27273202

ECl@ss 6.0 27273202

ECl@ss 6.2 27273202

ECl@ss 7.0 27273202

ECl@ss 8.0 27273202

ECl@ss 8.1 27273202

ECl@ss 9.0 27273202

ECl@ss 10.0 27273202

ECl@ss 11.0 27273202

ETIM 5.0 EC002654

ETIM 6.0 EC002654

ETIM 7.0 EC002654

UNSPSC 16.0901 41111938

Clave de tipos

Clave de tipos LBV310
Homologación
XX sin
CX ATEX II 1G, ½ G, 2G Ex ia IIC T6
CK ATEX II 1G, ½G, 2G Ex ia IIC T6+ATEX II 1/2 D IP 6X T
LX ATEX II 1G, ½ G, 2G Ex d IIC T6
LK ATEX II ½ G, 2G Ex d IIC T6+ATEX II 1/2 D, 2D IP 6X
GX ATEX II ½ D IP 6X T

Ejecución/temperatura de proceso
A Estándar / –50 °C … +150 °C
B Con pieza intermedia / –50 °C ... +250 °C
C Detección de sustancias sólidas en agua / –50 °C ... +150 °C

Conexión de proceso/material
GD Rosca G 1 ½ A, PN 25 / 316L
ND Rosca 1 ½“ NPT, PN 25 / 316L
EF Brida DN 50, PN 40, forma C, DIN 2501 / 316L
KF Brida DN 80, PN 40, forma C, DIN 2501 / 316L
ZF Brida DN 100, PN 6, forma C, DIN 2501 / 316L
MF Brida DN 100, PN 16, forma C, DIN 2501 / 316L
OF Brida, DN 100, PN 40, forma C, DIN 2501 / 316L
QF Brida,DN 150, PN 16, forma C, DIN 2501 / 316L
2F Brida DN 200, PN 10, forma C, DIN 2501 / 316L
EK Brida DN 50, PN 40, EN 1092-1 forma B1 / 316L
HA Brida 2“, 150 lb RF, ANSI B16.5 / 316L
HE Brida 2“, 150 lb FF, ANSI B16.5 / 316L
IA Brida 2", 300 lb RF, ANSI B16.5 / 316L
OA Brida 3", 150 lb RF, ANSI B16.5 / 316L
OE Brida 3" 150 lb FF, ANSI B16.5 / 316L
PA Brida 3", 300 lb RF, ANSI B16.5 / 316L
JA Brida 3 ½", 150 lb RF, ANSI B16.5 / 316L
SA Brida 4", 150 lb RF, ANSI B16.5 / 316L
UA Brida 4", 300 lb RF, ANSI B16.5 / 316L
AU Brida DN 50, 10K RF, JIS / 316L
BU Brida DN 80, 10K RF, JIS / 316L
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CU Brida DIN 100, 10K RF, JS / 316L
Electrónica
C Conmutador sin contacto, 20 … 253 V CA (CC)
R Relé (DPDT) 20 ... 72 V CC / 20 ... 253 V CA (3 A)
T Transistor (NPN/PNP) 10 ... 55 V CC
N Señal NAMUR

Carcasa/tipo de protección
K Plástico / IP 66, IP 67
A Aluminio / IP 66, IP 67
V Acero inoxidable (fundición de precisión)

316L / IP 66, IP 67
8 Acero inoxidable (pulido electrolítico) 316L /

IP 66, IP 67
Entrada de cables/conexión de enchufes
M M20 x 1,5 / sin
N ½" NPT / sin

LBV310 - X
No todas las variantes de la clave de tipos se pueden combinar entre sí.
Esquema de dimensiones (Medidas en mm)

Pieza intermedia de temperatura
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LBV310 versión roscada G 1½ A (DIN ISO 228/1)

2
2
 

(0
.8
7
)

3
3

(1
.3
)

2
2
0
 

(8
.6
6
)

1
5
0
 

(5
.9
1
)

G1½A

ø 43 

(1.69)

Esquema de conexión
Relé doble plan de conexión

123

①  Salida de relé
②  Salida de relé
③  Fuente de alimentación
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Indicaciones de montaje
Montaje horizontal

20°

1 2

①  Chapa protectora
②  Chapa protectora cóncava para material a granel abrasivo

Orientación del caudal de la horquilla oscilante

1

2

①  Marca con versión roscada
②  Orientación del caudal

Accesorios recomendados

Sistemas de fijación
Escuadra y placas de fijación

Racor de bloqueo

Otros accesorios
Complementos electrónicos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/LBV300

Descripción breve Tipo N.º de
artículo

Racor de bloqueo, presión de proceso –1 bar ... 16 bar, conexión de proceso G 2 A, rosca interior G
1 1/2 A, Acero inoxidable 316L

BEF-MU-
316G20-ALBV

5322462
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Descripción breve Tipo N.º de
artículo

Relé doble (DPDT): 20 V CC ... 72 V CC / 20 ... 250 V CA ECD-RE-LB-
VREL-0001

6038666
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Lo más destacado de SICK
SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones 
industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control 
seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños 
medioambientales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros 
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas 
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que 
somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

Cerca de usted en cualquier lugar del 
mundo:
Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra 

página web: - www.sick.com


