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スペーサー
の選定

A黄銅
スペーサー

仕　様
・材　質／快削黄銅（C3604BD）カドミウム含有量75ppm未満
・処　理／ BSB-E ニッケルメッキ（Ni）

BSB-CE 脱脂
・RoHS対応製品

●黄銅スペーサー（六角）　●Brass spacer （Hexagonal）　●黄铜隔离柱（六角）

BSB–E/BSB–CE（メッキなし）

BSB-CEBSB-E

L 品　　番 ℓ1
4 BSB－2604－3E 2.5
4.5 BSB－2604.5－3E 2.5
5 BSB－2605－3E 3
5.5 BSB－2605.5－3E 3.5
6 BSB－2606－3E 4
6.5 BSB－2606.5－3E 4.5
7 BSB－2607－3E 5
7.5 BSB－2607.5－3E 5
8 BSB－2608－3E 5
8.5 BSB－2608.5－3E 5
9 BSB－2609－3E 5
9.5 BSB－2609.5－3E 5

BSB-2600-3E  （M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5）
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ご注文個数 50個～

L 品　　番 ℓ1
19 BSB－2619－3E 5
20 BSB－2620－3E 5
21 BSB－2621－3E 5
22 BSB－2622－3E 5
23 BSB－2623－3E 5
24 BSB－2624－3E 5
25 BSB－2625－3E 5
26 BSB－2626－3E 5
27 BSB－2627－3E 5
28 BSB－2628－3E 5
29 BSB－2629－3E 5
30 BSB－2630－3E 5

L 品　　番 ℓ1
10 BSB－2610－3E 5
11 BSB－2611－3E 5
12 BSB－2612－3E 5
12.5 BSB－2612.5－3E 5
13 BSB－2613－3E 5
14 BSB－2614－3E 5
15 BSB－2615－3E 5
16 BSB－2616－3E 5
16.5 BSB－2616.5－3E 5
17 BSB－2617－3E 5
17.5 BSB－2617.5－3E 5
18 BSB－2618－3E 5

L 品　　番 ℓ1
4 BSB－2604E 2.5
4.5 BSB－2604.5E 2.5
5 BSB－2605E 3
5.5 BSB－2605.5E 3.5
6 BSB－2606E 4
6.5 BSB－2606.5E 4.5
7 BSB－2607E 5
7.5 BSB－2607.5E 5
8 BSB－2608E 5
8.5 BSB－2608.5E 5
9 BSB－2609E 5
9.5 BSB－2609.5E 5
10 BSB－2610E 5
10.5 BSB－2610.5E 5
11 BSB－2611E 5

L 品　　番 ℓ1
19 BSB－2619E 5
19.5 BSB－2619.5E 5
20 BSB－2620E 5
21 BSB－2621E 5
22 BSB－2622E 5
23 BSB－2623E 5
24 BSB－2624E 5
25 BSB－2625E 5
26 BSB－2626E 5
27 BSB－2627E 5
28 BSB－2628E 5
29 BSB－2629E 5
30 BSB－2630E 5

L 品　　番 ℓ1
11.5 BSB－2611.5E 5
12 BSB－2612E 5
12.5 BSB－2612.5E 5
13 BSB－2613E 5
13.5 BSB－2613.5E 5
14 BSB－2614E 5
14.5 BSB－2614.5E 5
15 BSB－2615E 5
15.5 BSB－2615.5E 5
16 BSB－2616E 5
16.5 BSB－2616.5E 5
17 BSB－2617E 5
17.5 BSB－2617.5E 5
18 BSB－2618E 5
18.5 BSB－2618.5E 5

BSB-2600E  （M=2.6 ピッチ0.45）

5 5 L±0.1

ℓ1

20° 20°

M
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6

M
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ご注文個数 50個～

L 品　　番 ℓ1
4 BSB－2604CE 2.5
4.5 BSB－2604.5CE 2.5
5 BSB－2605CE 3
5.5 BSB－2605.5CE 3.5
6 BSB－2606CE 4
6.5 BSB－2606.5CE 4.5
7 BSB－2607CE 5
7.5 BSB－2607.5CE 5
8 BSB－2608CE 5
8.5 BSB－2608.5CE 5
9 BSB－2609CE 5
9.5 BSB－2609.5CE 5

BSB-2600CE  （M=2.6 ピッチ0.45）

5 5 L±0.1

ℓ1

20° 20°M
2.
6

M
2.
6

ご注文個数 50個～

L 品　　番 ℓ1
19 BSB－2619CE 5
20 BSB－2620CE 5
21 BSB－2621CE 5
22 BSB－2622CE 5
23 BSB－2623CE 5
24 BSB－2624CE 5
25 BSB－2625CE 5
26 BSB－2626CE 5
27 BSB－2627CE 5
28 BSB－2628CE 5
29 BSB－2629CE 5
30 BSB－2630CE 5

L 品　　番 ℓ1
10 BSB－2610CE 5
11 BSB－2611CE 5
12 BSB－2612CE 5
12.5 BSB－2612.5CE 5
13 BSB－2613CE 5
14 BSB－2614CE 5
15 BSB－2615CE 5
16 BSB－2616CE 5
16.5 BSB－2616.5CE 5
17 BSB－2617CE 5
17.5 BSB－2617.5CE 5
18 BSB－2618CE 5
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