https://www.phoenixcontact.com/hq/produkte/3244452 m PH EN'X
CONTACT

Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/4 - 3244452

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss,
Anzahl der Anschlisse: 5, Querschnitt: 0,14 mm? - 1,5 mm?, AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Hohe: 40 mm,
Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Ihre Vorteile

[ Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und
werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhulse oder starren Leitern aus

I Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermédglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum

I Neben der Priifmdglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusétzlicher Priifabgriff zur Verfligung

o

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 50 STK

JUNI 0
47046356"735872

GTIN 4046356735872

Zolltarifnummer 85369010

Technische Daten

Allgemein
Anzahl der Etagen 4
Anzahl der Anschliisse 5
Potenziale 4
Nennquerschnitt 1,5 mm?
Farbe grau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
BemessungsstofRspannung 4 kV
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie ]
Isolierstoffgruppe |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 0,56 W (beim Anschluss mehrerer Etagen vervielfaltigt sich der Wert)

21.05.2019 Seite 1/ 21



https://www.phoenixcontact.com/hq/produkte/3244452
https://www.phoenixcontact.com/hq/produkte/3244452

https://www.phoenixcontact.com/hg/produkte/3244452

PHCENIX
CONTACT

Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/4 - 3244452

Technische Daten

Allgemein
Belastungsstrom maximal 13,5A
Nennstrom Iy 13,6 A
Nennspannung Uy 250V
Offene Seitenwand Ja

Priifspezifikation Berlihrschutz

DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11

Handriickensicherheit

gewahrleistet

Fingersicherheit

gewahrleistet

Ergebnis StoRspannungsprifung

Prifung bestanden

StoRspannungsprifung Sollwert

4,8 kV

Ergebnis Stehwechselspannungspriifung

Priifung bestanden

Stehwechselspannung Sollwert

1,5kV

Ergebnis der Priifung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen
(5maliger Leiteranschluss)

Priifung bestanden

Ergebnis Biegepriifung

Priifung bestanden

Biegepriifung Rotationsgeschwindigkeit

10 U/min

Biegeprifung Umdrehungen

135

Biegeprifung Leiterquerschnitt/Gewicht

0,14 mm?/0,2 kg

1,5 mm?/ 0,4 kg

Ergebnis Zugpriifung Priifung bestanden
Zugprifung Leiterquerschnitt 0,14 mm?

Zugkraft Sollwert 10N

Zugprufung Leiterquerschnitt 1,5 mm?

Zugkraft Sollwert 40N

Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage

Priifung bestanden

Festsitz auf Befestigungsauflage

NS 35

Sollwert

1N

Ergebnis Spannungsfallpriifung

Prifung bestanden

Anforderung Spannungsfall

<32mV

Ergebnis Erwarmungsprifung

Priifung bestanden

Ergebnis Kurzstromfestigkeit

Priifung bestanden

Prifung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 1,5 mm?
Kurzzeitstrom 0,18 KA

Ergebnis Thermische Prifung Prifung bestanden
Alterungsprifung fur schraubenlose Reihenklemmen Temperaturzyklen | 192

Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer 30s

Ergebnis Alterungspriifung

Priifung bestanden

Ergebnis Priifung Schwingen, Breitbandrauschen

Priifung bestanden

Prifspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Prifspektrum Lebensdauerprifung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Priffrequenz f; =5 Hz bis f, = 250 Hz
ASD-Pegel 6,12 (m/s)*/Hz
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Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

Allgemein
Beschleunigung 3,129
Prifdauer je Achse 5h

Prifrichtungen

X-, Y-und Z-Achse

Ergebnis Schockpriifung

Prifung bestanden

Prifspezifikation Schockpriifung

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Schockform Halbsinus
Beschleunigung 30g
Schockdauer 18 ms
Anzahl der Schocks je Richtung 3

Prifrichtungen

X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)

Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)

130 °C

Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))

130 °C

Statischer Isolierstoffeinsatz in Kalte

-60 °C

Brandverhalten fiir Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2)

Priifung bestanden

Prifverfahren mit einer Priifflamme (DIN EN 60695-11-10) VO
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse | 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Oberflachen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxitat NFPA 130 (SMP 800C) bestanden
Warmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3
Male
Breite 3,5 mm
Deckelbreite 2,2mm
Lange 90,8 mm
Hohe 40 mm
Hohe NS 35/7,5 41,5 mm
Hoéhe NS 35/15 48,5 mm

Anschlussdaten

Anschlussart

Push-in-Anschluss

Abisolierlange

8mm ... 10 mm

Anschluss gemal Norm IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt starr max 1,5 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 26
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Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 1,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 1,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 0,14 mm?

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max:

1 mm? es wird die Verwendung der Aderendhllse Al-S 1-8 TQ Artikel-
Nr. 1200293 empfohlen

Lehrdorn A1/B1
Normen und Bestimmungen

Anschluss gemafl Norm IEC 60947-7-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fur bestimmungsgemafe Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe tiber den Grenzwerten

Zeichnungen

Schaltplan

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails
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Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/4 - 3244452
Approbationen
CSA @ http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631
D B C

Nennspannung UN 300V 300V 150 V

Nennstrom IN 10A 10A 15A

mm/AWG/kcmil 26-14 26-14 26-14

UL Recognized

b\

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

D B C
Nennspannung UN 300V 300V 150 V
Nennstrom IN 10 A 15A 15A
mmzAWG/kcmil 26-14 26-14 26-14

cUL Recognized

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

)\

EAL

B C
Nennspannung UN 300 V 300V 150 V
Nennstrom IN 10A 15A 15A
mm?AWG/kcmil 26-14 26-14 26-14
EAC RU C-

DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

A\ Y

Zubehor

Zubehor
Abschlussdeckel

Abschlussdeckel - D-PTIO 1,5/S/4 - 3244588

Abschlussdeckel, Lange: 90,8 mm, Breite: 2,2 mm, Hohe: 33,8 mm, Farbe: grau

21.05.2019 Seite 5/ 21



https://www.phoenixcontact.com/hq/produkte/3244452
https://www.phoenixcontact.com/hq/produkte/3244452
http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244588

https://www.phoenixcontact.com/hq/produkte/3244452 m PH m"lx
CONTACT
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Zubehor

Deckelsegment - DS-PTIO 1,5/S - 1045987

Deckelsegmente, grolRes Segment: 32,25 X 13,83 X 0,9, kleines Segment: 22,65 X 11,65 X 0,9, Farbe: grau

Crimpwerkzeug
Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

Presszange, flr unisolierte und isolierte Aderendhiilsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm? ... 6 mm?, ebenfalls
fir TWIN Aderendhiilsen bis 2 x 4 mm?, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einfiihrung, ausgestattet mit
Fallschutz

—

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Presszange, flr unisolierte und isolierte Aderendhilsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm? ... 10 mm?ebenfalls
fir TWIN Aderendhiilsen bis 2 x 4 mm?, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einfiihrung, ausgestattet mit
Fallschutz

—

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Presszange, fiir unisolierte und isolierte Aderendhiilsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm? ... 6 mm?, ebenfalls
fur TWIN Aderendhiilsen bis 2 x 4 mm?, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einflihrung, ausgestattet mit
Fallschutz

—®

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

Presszange, fiir unisolierte und isolierte Aderendhiilsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm? ... 10 mm?,ebenfalls
fur TWIN Aderendhiilsen bis 2 x 4 mm?, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einfiihrung, ausgestattet mit
Fallschutz

—
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Zubehor
Presszange - CRIMPFOX 10S - 1212045

;-."!." Presszange, fiir Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhllsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm? ... 10 mm?, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einfiihrung

Presszange - CRIMPFOX 6H - 1212046

,'ﬁ Presszange, fiir Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhllsen mit Isolierkragen nach
r DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm? ... 6 mm?, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einflihrung

Presszange - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719

Presszange, fiir Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhilsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm? ... 2,5 mm?, seitliche Einflhrung, Trapez-Crimp

Presszange - CRIMPFOX 6-M - 1212720

Presszange, fur Aderendhilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhiilsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm? ... 6,0 mm?, seitliche Einflhrung, Trapez-Crimp

Presszange - CRIMPFOX 6 - 1212034

.

Presszange, fur Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhiilsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm? ... 6,0 mm?, seitliche Einfihrung, Trapez-Crimp
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Zubehor

Presszange - CRIMPFOX 6T - 1212037

LS
: Presszange, fiir Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhllsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm? ... 6 mm?, seitliche Einfiihrung, Trapez-Crimp

Presszange - CRIMPFOX 6T-F - 1212038

TE
] Presszange, fiir Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhllsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm? ... 6 mm?, frontale Einfiihrung, Trapez-Crimp

Presszange - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

Presszange, fiir Aderendhiilsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhilsen mit Isolierkragen nach
DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm? ... 6 mm?, frontale Einfiihrung, Vierkant-Crimp

Presszange - CRIMPFOX-M - 1212072

Grundzange, zur Aufnahme von Gesenken fiir verschiedenste Kontaktarten

Dokumentation

Montagematerial - PT-IL - 3208090

Bedienungsaufkleber flr die Push-in Technology

Endhalter
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Zubehor

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

Schnellmontage-Endhalter, fiir Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, mit Markierungsmoglichkeit,
Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Schnellmontage-Endhalter, fir Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmdglichkeit, mit
Parkmdglichkeit fur FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Endhalter - E/NS 35 N - 0800886

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Isolierhlilse

Isolierhiilse - MPS-IH WH - 0201663

Isolierhiilse, Farbe: weil®

Isolierhiilse - MPS-IH RD - 0201676

Isolierhlilse, Farbe: rot

—
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Zubehor

Isolierhiilse - MPS-IH BU - 0201689

Isolierhlilse, Farbe: blau

——

Isolierhllse - MPS-IH YE - 0201692

Isolierhllse, Farbe: gelb

— I

Isolierhilse - MPS-IH GN - 0201702

Isolierhllse, Farbe: griin

—~—

Isolierhiilse - MPS-IH GY - 0201728

Isolierhlilse, Farbe: grau

Isolierhiilse - MPS-IH BK - 0201731

Isolierhllse, Farbe: schwarz

—

Klemmenmarker beschriftet
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Zubehor

Zackband flach - ZBF 3,5 CUS - 0829394

Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weil3, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher
Schildchennut, fir Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgrofe: 3,5 x 5,2 mm

Zackband flach - ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406

Zackband flach, Streifen, weil}, beschriftet, Iangs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100,
Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 3,5 mm, SchriftfeldgroRRe: 5,15 x 3,5 mm

Zackband flach - ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407

s Zackband flach, Streifen, wei3, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100,
;., (,a" Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 3,5 mm, SchriftfeldgrofRe: 5,15 x 3,5 mm
udf .-"J/.
=/

Marker fir Klemmen - UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
e flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 3,5 mm, SchriftfeldgroRe: 2,7 x 4,7 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Marker fir Klemmen - UCTU-TM (3,5X7) - 0803666

Markierungsmaterial speziell fir PTIO 1,5/S... Klemmenserie
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Zubehor

Zackband flach - ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392

Zackband flach, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart:
verrasten in flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 3,5 mm, SchriftfeldgroRe: 3,5 x 5,2 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TMF 3,5 - 0829486

Marker fir Klemmen, Matte, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER,
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD
2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 3,5 mm,
SchriftfeldgroRe: 2,7 x 4,7 mm

Planungs- und Markierungssoftware

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

— Mehrsprachige Software zur komfortablen Projektierung der Produkte von Phoenix Contact auf Normtragschienen.

. :
i L)
e P

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

- Mehrsprachige Software zur Klemmenleistenprojektierung. Ein Marking-Modul erlaubt die professionelle Beschriftung
— vom Markern und Labeln zur Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geraten.

.., -
o -'.-‘_'_"_--r.“

Prifstecker

Priifstecker - MPS-MT - 0201744

Prifstecker, mit Létanschluss bis 1 mm? Leiterquerschnitt, Farbe: grau
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Zubehor

Prifstecker - PS-3,5 - 3031010

Priifstecker, Farbe: rot

Prifstecker - PS-3,5/E - 3031012

Priifstecker, Farbe: rot

Schraubwerkzeug

Betatigungswerkzeug - ST-BW 0 - 1200135

Betatigungswerkzeug, fir alle 1,5 mm? Zugfedern von PT 1,5/S und FT 1,5/S

Steckbriicke

Steckbriicke - FBS 2-3,5 - 3213014

Steckbriicke, Rastermald: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbriicke - FBS 3-3,5 - 3213027

Steckbriicke, Rastermald: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot
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CONTACT

Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/4 - 3244452
Zubehor

Steckbriicke - FBS 4-3,5 - 3213030

Steckbriicke, Rastermald: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

Steckbriicke - FBS 5-3,5 - 3213043

« Steckbriicke, Rastermaf3: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

Steckbriicke - FBS 10-3,5 - 3213056

w Steckbriicke, Rastermalf3: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot
|

Steckbriicke - FBS 20-3,5 - 3213069

/ Steckbriicke, Rastermaf3: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot

Steckbriicke - FBS 50-3,5 - 3000706

/ Steckbriicke, Rastermalf3: 3,5 mm, Polzahl: 50, Farbe: rot
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Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/4 - 3244452
Zubehor

Steckbriicke - FBS 2-3,5 BU - 3213086

Steckbriicke, Rastermald: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau
i
]

mlc’alﬁﬂlx

Steckbriicke - FBS 3-3,5 BU - 3213099

q Steckbriicke, Rastermald: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: blau
U

Steckbriicke - FBS 4-3,5 BU - 3213109

N Steckbriicke, Rastermald: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: blau

Steckbriicke - FBS 5-3,5 BU - 3213112

“ Steckbriicke, Rastermal: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau
ii

Steckbriicke - FBS 10-3,5 BU - 3213125

w Steckbriicke, Rastermalf3: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau
!
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Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/4 - 3244452
Zubehor

Steckbriicke - FBS 20-3,5 BU - 3213138

Steckbriicke, Rastermald: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: blau

(e

Steckbriicke - FBS 50-3,5 BU - 3000708

/ Steckbriicke, Rastermalf3: 3,5 mm, Polzahl: 50, Farbe: blau

Steckbriicke - FBS 2-3,5 GY - 3213153

’ Steckbriicke, Rastermal3: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

Steckbriicke - FBS 3-3,5 GY - 3213167

q Steckbriicke, Rastermal3: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau
i

Steckbriicke - FBS 4-3,5 GY - 3213180

’ Steckbriicke, Rastermal3: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau
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CONTACT

Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/4 - 3244452
Zubehor

Steckbriicke - FBS 5-3,5 GY - 3213183

Steckbriicke, Rastermaf3: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau

Steckbriicke - FBS 10-3,5 GY - 3213196

Steckbriicke, Rastermal: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau

Steckbriicke - FBS 20-3,5 GY - 3213206

Steckbriicke, Rastermal: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: grau

Steckbriicke - FBS 50-3,5 GY - 3000707

/ Steckbriicke, Rastermal: 3,5 mm, Polzahl: 50, Farbe: grau

Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, LAnge: 2000 mm, Farbe: silber
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CONTACT

Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/4 - 3244452
Zubehor

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weil3-
passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weil3-
passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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CONTACT

Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/4 - 3244452
Zubehor

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Tragschienenabschlussstlick, fiir Tragschiene NS 35/7,5

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

21.05.2019 Seite 19/ 21


https://www.phoenixcontact.com/hq/produkte/3244452
https://www.phoenixcontact.com/hq/produkte/3244452
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714

https://www.phoenixcontact.com/hq/produkte/3244452 m mm"lx
CONTACT

Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/4 - 3244452
Zubehor

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weil3-
passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/4 - 3244452
Zubehor

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

|

Tragschienenabschlussstlick, fir Tragschiene NS 35/15

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Tragschiene ungelocht, Standardprofil 2,3 mm, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, nach EN 60715, Material: Stahl,
verzinkt, dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Trennplatte

Distanzplatte - DP PS-3,5 - 3031011

Distanzplatte, Léange: 15,9 mm, Breite: 3,5 mm, Hoéhe: 33,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

Optionales Zubehor
Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO-IN 2,5/4-PE OG - 3244481

Initiatoren-/Aktorenklemme, mit Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-
in-Anschluss, Anzahl der Anschlisse: 3, Querschnitt: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, Breite: 7 mm, Farbe: orange,
Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
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