Fiche produit XVGU3SHAV

Caractéristiques Harmony - colonne de signal. - DEL multicolore
USB - @60mm - socle fix. - buzzer

Statut commercial: Commercialisé

Environnement

Normes EN 61000-6-4

EN 61000-6-2
Certifications du produit UL 508

CUL

CE

RCM

GOST
Température ambiante pour le stockage -35...70 °C
Température de fonctionnement 0...55°C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe |
Degré d'étanchéité IP IP54

Principales .

Gamme de produits Harmony XVGU £

(5]

Fonction produit Colonne de signalisation configurable monolithique- §

s USB g

0

& Type de balise et de co- 3 unités lumineuses . =

L lonne de signalisation EX

= ©

Signalisation sonore Ronfleur "ég

22

_ Diamétre de fixation 60 mm g2
- ©

T Nom de composant XVGU = g

Source lumineuse Multicolor LED avec permanent ou clignotant signali- § E

sation g2

o

Type de base de colon- Base avec buzzer intégré §§

ne de signalisation g g

i)

Intensité sonore 85 dB (2 tone buzzer signalling) a 1 m § E]

o

o ®©

Complémentaires 25
(2}

Matiére PC (globe) s §

Montage de I'appareil Tube de montage avec socle de fixation % §

o 9o

Couleur du bloc lumineux Clair/Clair/Clair s

ol

[Us] tension d'alimentation 5V CC 83
173

Type de connecteur USB type A femelle % %

Consommation électrique 400 mA % E

@

Fréquence sonore 3800 Hz E ‘é

2700 Hz Se

Puissance consommée 2W gé

a®

Fréquence de clignotement 2 Hz avec unité DEL clignotante g §

1 Hz avec unité DEL clignotante 28

- o

Compatibilité produit Vijeo Designer 4.6( utilisation en intérieur uniqguement) %g
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XBTGT.... %%

XBTGK.... =3

XBTGC1. o8

XBTGC2. 53

XBTGH 58

Poids 0.3kg 25
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Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Durabilité de l'offre

Statut environnemental

Produit Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Conforme - depuis 0814 - Déclaration de conformité Schneider Electric Er

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil

Profil environnemental du produit

Disponible

Instructions de fin de vie du produit

Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période

18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=403617539&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=403617539&lang=fr-fr

Fiche produit XVGU3SHAV

Dimensions Drawings

Dimensions

Tube Mounting with Fixing Plate
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Fiche produit XVGU3SHAV

Mounting and Clearance

Mounting on Horizontal Support for Tube Mounting with Fixing Plate
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MS (0,6...1 Nm)
M5 (5. 8 ib-in)

(1) Cable outlet

Mounting Orientation
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Choose a flat surface with enough strength and with little vibration for installation.Mount this product according to the figure to maintain IP characteristic
(1) OK
(2) NO
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