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Batteria ricaricabile agli ioni di 
litio da 3,7 V RS PRO, 2,6 Ah 

Codice RS: 880-1558 

I prodotti firmati RS PRO approvati per impieghi professionali 
offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di 
prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da 
ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi 
leader senza pagare un prezzo eccezionale.

• Batteria ricaricabile 
agli ioni di litio 
18650.

• Cella cilindrica agli 
ioni di litio.

• PCP protetto con 
protezione della 
tensione interna del 
circuito stampato.

• Capacità 2,6 Ah
(2600 mAh).

• Resistenza 250mΩ.

• Protezione da 
sovraccarico 
incorporata.

• Protezione contro le 
scariche 
elettrostatiche 
incorporata,

• Protezione da 

CARATTERISTICHE 
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La batteria al litio 18650 RS PRO ha una capacità di 2,6 Ah (2600 mAh) ed è stata progettata per 
torce ad alta intensità come le torce LED ad alta intensità. La batteria agli ioni di litio è protetta da 
circuito stampato, 3,7 V di potenza, ed è una scelta eccellente per dispositivi ad alto drenaggio, che 
consentono loro di funzionare molto più a lungo rispetto ad altre fonti di alimentazione. Ogni batteria 
ricaricabile 18650 è progettata con una funzionalità PCB, che agisce come il cervello della batteria 
che regola l'uscita e l'ingresso della carica elettrica. La scheda a circuito stampato assicura che la 
batteria sia sempre sicura da usare e caricare, poiché interrompe la batteria se la tensione scende 
al di sotto di 2,5 V o supera 4,25 V. include la protezione del circuito che aumenta la dimensione 
totale a 18,9 mm x 70 m.  

 

Dimensioni   18650 
Chimica Ioni di litio 

Applicazioni Torce ad alta intensità, torce a LED, elettronica, 
dispositivo ad alto drenaggio 

 

Capacità 2.6Ah 
Tensione nominale 3.7V 
Tipo di terminal Piatta 
Corrente di scarica standard 480 ma 
Corrente di carica Rapid 2400 ma 

DE SCRIZIONE del prodotto

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Parametro Criteri 
Tensione di rilevamento sovraccarico 4.280±0.025V 
Tempo di ritardo rilevamento 
sovraccarico 0.92-1.4s 

Tensione di rilevamento sovratensione 2.800±0.050V 
Tempo di ritardo rilevamento scarica 
eccessiva 115-173ms

Rilevamento della sovracorrente di 
scarica 5.0～9.0A 

Ritardo rilevamento sovracorrente 7.2-11.0m 
Tempo di ritardo rilevamento 
cortocircuiti 220-360us

Consumo di corrente normale 3μA tipo 6.0μA Max 

 

Dimensioni   18,9 mm x 70 m. 
Diametro  18mm 
Lunghezza del filo 65 mm 

Temperatura d'esercizio: -  Da -20 °C a 60 °C. 
Temperatura di esercizio massima 60 °C. 
Temperatura di esercizio minima  -20°C

 

Conformità/certificazioni Un, RoHS 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 

Specifiche PCM 
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