Connecteurs Ethernet @

CARACTERISTIQU
ES

RS PRO, connecteur RJ45
EiHS AR male sur site

Longueur de 50 mm

Largeur de 25,4 mm

La terminaison de
Vis permet de
gagner du temps
pendant l'installation

Indice d'étanchéité
IP67

Adapté a une plage
de températures de -
40 a 80 °C.

Contacts en alliage
de cuivre plaqué or

Boitier métallique
complet robuste

Aucun outillage
spécialisé

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a

payer un prix éleve.
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Description du produit

Besoin d'un connecteur RJ45 robuste pour les applications exigeantes ? Ce connecteur RS PRO est
fourni avec un indice de protection IP68, ce qui signifie qu'il peut gérer une immersion étendue dans
I'eau sous de hautes pressions tout en maintenant un joint d'étanchéité a vide. Avec un blindage en
plastique robuste et durable, il est protégé dans les environnements difficiles.

Le connecteur élimine le besoin d'outils spéciaux, car il est doté d'une terminaison a vis, ce qui le rend
rapide et facile a fixer les connexions de céable sur le terrain. Le connecteur RJ45 de RS PRO peut gérer
une plage de températures de -40 a +80 °C et est idéal pour les applications a montage sur cable. Une
excellente résistance a la corrosion et a la rouille est assurée grace aux contacts en alliage de cuivre
plaqué or.

Caractéristigues générales

Type de connecteur Ethernet Connecteur RJ45

Sexe Male

Nombre de ports 1

Type de blindage Blindé

Orientation Droit

Matériau du contact Alliage de cuivre

Placage de contact Aluminium

Bottier Robuste entierement métallique
AP extérieur sans fil, LED d'extérieur et éclairage

Applications d'affichage, marine, automatisation de machine,
militaire

Résistance de contact 20mO

Intensité nominale 1,5A
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Spécifications mécaniques

Type de montage Montage sur cable

Longueur 50mm
Largeur 25,4mm
Taille de fil 24 a 26 AWG

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation -40 a +80 °C.

Catégorie de protection

Indice IP IP68

Homologations

Conformité/certifications Conforme a la directive ROHS (restriction des

substances dangereuses)
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