Connecteurs USB E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Connecteur USB de RS Pro,

montage sur panneau, prise

Découpe de feme”e 20 A, B, dI’OIt = dOUbIe

panneau XLR
universelle

Structure résistante

Aucun outillage
spécial nécessaire

Montage sur
panneau avant ou
arriere

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Connecteurs USB Eﬂg

Description du produit

Une gamme de prises femelles de changeur de genre USB de RS Pro dans des boitiers XLR
robustes. Les connecteurs USB convertissent de USB 2 A a B ou USB 2 B a A. Concu pour accueillir
les alimentations de données USB2 dans les applications professionnelles de diffusion, d'audio et
d'éclairage. Les boitiers sont fabriqués en zinc nickelé et sont disponibles en options de couleur
autonome ou noire. Adapté pour le montage sur panneau avant ou arriere.

Disponibles dans cette gamme : connecteur USB 2:0, embase

*862-1579 Prise femelle USB A a B - couleur automatique
*862-1573 Prise femelle USB B vers A - couleur automatique
+124-6392 Prise femelle USB A a B - métal noir

*124-6393 Prise femelle USB B vers A - métal noir

Caractéristiques

Sexe Femelle

Type de montage Montage panneau
Type USB A B

Version USB 2.0

Orientation du corps Droit

Nombre de ports 2

Couleur Noir

Matériau de l'insert ABS

Matériau du cadre Moulé en zinc nickelé
Matériau du boftier Acier nickelé
Intensité nominale 1.5A

Tension nominale 30Vac
Résistance de contact 30mQ
Résistance d'isolation 20 MQ min.
Rigidité diélectrique 500Vvac
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Connecteurs USB

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation minimale -20.0°C
Température d'utilisation maximale 50 °C

Catégorie de protection

Indice IP IP67

Homologations

Conformité/certifications RoHS
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PANEL CUTOUT

MAXIMUM PANEL

THICKNESS 3mm
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Connecteurs USB E‘Elﬂg
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	Connecteur USB de RS Pro, montage sur panneau, prise femelle 2.0 A, B, droit - double
	RS code commande : 124-6393
	Disponibles dans cette gamme : connecteur USB 2:0, embase

