TECHNICKY LIST 5%@

SPINACi MODUL
DCM 010 | bc20assv

> \lysoky spinany vykon DC > Siroky rozsah DC napéti

> \Sestranné vyuziti > Jednoduché zapojeni

Spinaci modul je urcen pro spinani stejnosmérného zafizeni s vysokymi proudy ve skfinich rozvadéc. Je ovladan
pomoci externiho, bezpotencialového kontaktu (termostat nebo hygrostat), pfipojeného mezi terminaly 3 a 4. Je
tfeba zajistit, aby externi kontakt byl vhodny pro bezproblémové prepinani pozadovaného signalu.

CE ANus & FA[ Rops™

TECHNICKE UDAJE

Typ kontaktu zapinaci kontakt NO (MOSFET)
Zivotnost >100.000 sepnuti
Provozni napéti DC20-56V
Kontrolni kontakt - signalni proud 3mApiiDC20V /4,5mApiiDC24V
14 mApriDC48V /17 mApfiDC56V
Pripojeni 6ti pélova svorka: lanko' 1,5 mm? (AWG 16);
max. 2,5 mm? (AWG 12)
Montai prichytkou na 35 mm DIN listu, EN 60715
Kryt plast dle UL94 V-0, Sedy (dvoubarevny)
Rozméry 93x53x44 mm
Hmotnost cabbg
Montazni poloha svisla
Provozni teplota viz tabulka nize
Skladovaci teplota -40 az +80 °C (-40 az +176 °F)
Provozni/Skladovaci vihkost max. 90 % relativni vihkosti (nekondenzatni)
Stupen kryti IP20
Schvaleni VDE, UL File No. E342261, EAC
Upozornéni dalsi verze na vyzadani

' Pii pripojovani lankovymi voditi je poteba pouzit lisovanou koncovku.

Schéma pfipojeni Pfiklad zapojeni
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L ol Max.spinn vjlon Provozniteplata

01010.0-00 DC15A -30 az +40 °C (-22 az +104 °F)
01010.0-10 DC13A -30 a7 +50 °C (-22 az +122 °F)
01010.0-20 DC1A -30 az +60 °C (-22 az +140 °F)
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