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TMM55E-PMH010 | TMM55
SENSORES DE INCLINACAO

‘%’ Informacoes do pedido

TMM55E-PMH010 1073780

Figura pode ser diferente

C€ Z HI

Outras versoes do aparelho e acessorios

Dados técnicos em detalhe

Performance

Nimero de eixos 2
Faixa de medicao +10°
Resolucao 0,01°
Precisao +0,15°

Sensibilidade cruzada compensada (de dois Typ. + 0,25°, max. + 0,5°

eixos)

Coeficiente de temperatura (ponto zero) Max. £ 0,009°/K
Frequéncia-limite 18 Hz

Taxa de varredura 1,95 kHz

Tempo de inicializacao 75 ms
Interfaces

Interface elétrica 4...20 mA, senoidal
Resisténcia de carga max. 930 Q

Dados elétricos

Interface elétrica 4...20 mA, senoidal

Tipo de conexao Cabo, 5 fios, com conector macho, M12, 5 pinos, 0,2 m
Faixa de tensao de operacao 11V DC...30VDC

Consumo de corrente 15..45 mA

Protecao contra polaridade reversa v

Resisténcia a curto-circuitos das saidas v

MTTFd: Tempo até uma falha perigosa 378 anos (EN ISO 13849-1) ¥

b Este é um produto padrdo, ndo se tratando de um componente de seguranca nos moldes da Diretriz de Maquinas. Calculo com base na carga nominal dos compo-

nentes, temperatura ambiente média 40 °C, frequéncia de uso 8760 h/a. Todas as falhas eletronicas sdo consideradas perigosas. Para mais informacdes, consulte o
Documento N° 8015532.

Dados mecéanicos

Dimensoes 65 mm x 35 mm x 20 mm
Massa 55 g (com cabo)
Material da carcaca Plastico (ABS)

Material do cabo PUR
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Sujeito a alteragoes sem aviso prévio


http://www.sick.com/1073780
http://www.sick.com/1073780
https://www.sick.com/TMM55
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Dados ambientais

CEM EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309

Grau de protecao IP65/1P67 (segundo IEC 60529)

Faixa de temperatura de servico -40 °C ... +80 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -40 °C ... +85 °C

Resisténcia a impactos 100 g, 6 ms (segundo a EN 60068-2-27)
Resisténcia a vibracoes 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (segundo a EN 60068-2-6)

Classificacoes

ECI@ss 5.0 27270790
ECl@ss 5.1.4 27270790
ECl@ss 6.0 27270790
ECl@ss 6.2 27270790
ECl@ss 7.0 27270790
ECl@ss 8.0 27270790
ECl@ss 8.1 27270790
ECl@ss 9.0 27270790
ETIM 5.0 EC001852
ETIM 6.0 EC001852
UNSPSC 16.0901 41111613

Desenho dimensional (Dimensdes em mm)

18.7
(0.74)
13
(0.05
i
|
|
\‘
H
\
|
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
|
14—|
\
% \ ;
|

* \
AXD5 41.7 (1.64)
(0.20) ‘
\

32.3 (1.27)
29.5 (1.16)

51.7 (2.04)
62 (2.44)

2018-07-09 13:13:35 | Sem data Sheet online

Sujeito a alteragoes sem aviso prévio



TMM55E-PMH010 | TMM55
SENSORES DE INCLINACAO

Pino Cor dos fios (conexao do cabo) Sinal Funcao
Conector macho M12, 5 pinos Conexao dos ca-
bos de alimentacao

1 Marrom VDC Tensao de alimentacao
2 Branco Y-OUT

& Azul GND OV (GND)

4 Preto X-0UT

5 Verde/amarelo Signal- GND

Saidas de sinais

Current (mA)
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Acessorio recomendado

Outras versdes do aparelho e acessérios
Descricao resumida Tipo N° de artigo

Conectores encaixaveis e cabos

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, angular, Codificado A DOL-1205- 6049455
\\?i\ Cabecote B: Chicotes W1M5ACSCO

Cabo: Cabo do sensor/atuador, Power, PUR, sem halogénio, blindado, 1,5 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado A YF2A25-015UB6GX- 2095833
P Cabecote B: Chicotes LEAX

Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, blindado, 1,5 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto, Codificado A YF2A25-030UB6X- 2095834

Cabecote B: Chicotes LEAX

Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, blindado, 3 m
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https://www.sick.com/TMM55
http://www.sick.com/6049455
http://www.sick.com/6049455
http://www.sick.com/6049455
http://www.sick.com/2095833
http://www.sick.com/2095833
http://www.sick.com/2095833
http://www.sick.com/2095834
http://www.sick.com/2095834
http://www.sick.com/2095834
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Descricao resumida

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, angular, Codificado A
- Cabecote B: Chicotes

Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, blindado, 3 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, angular, Codificado A
Cabecote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, blindado, 5 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, angular, Codificado A
Cabecote B: Chicotes
Cabo: Cabo do sensor/atuador, PUR, sem halogénio, blindado, 10 m

Cabecote A: Conector fémea, M12, 5 pinos, reto
SN Cabo: nao blindado
'f 4

) Cabecote A: Conector macho, M12, 5 pinos, reto
@0 Cabo: nao blindado
Para tecnologia de barramento de campo
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Tipo N° de artigo

YG2A25-030UBGX- 2095791
LEAX

YG2A25-050UBGX- 2095792
LEAX

YG2A25-100UB6GX- 2095793

LEAX
DOS-1205-G 6009719
STE-1205-G 6022083


http://www.sick.com/2095791
http://www.sick.com/2095791
http://www.sick.com/2095791
http://www.sick.com/2095792
http://www.sick.com/2095792
http://www.sick.com/2095792
http://www.sick.com/2095793
http://www.sick.com/2095793
http://www.sick.com/2095793
http://www.sick.com/6009719
http://www.sick.com/6009719
http://www.sick.com/6022083
http://www.sick.com/6022083

Folha de dados on-line

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e solugoes inteligentes para aplicagoes industriais. Uma
gama de servicos e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

N6s temos uma grande experiéncia nas mais diversas reas. E por isso que podemos fornecer, com os
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicagdo na Europa, Asia
e América do Norte, as solugdes de sistema sao testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiavel e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inimeros servicos completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida
Gtil da maquina e garante a seguranca e a produtividade.

Isto para nés significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCE:

Pessoas de contato e outros locais de produgao

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



