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 TRANSMISOR

No hay interruptor para el transmisor. Se iniciará automáticamente la entrada de la 
señal de prueba al conectarse a la red de. suministro

 RECEPTOR

El interruptor de membrana tiene 3 funciones en el receptor - On/Reset/Off.

Presionar y soltar inmediatamente el interruptor cuando el receptor está apagado – 
esto encenderá la unidad con un pitido constante y un LED rojo

Indicando que la función de escaneado está en proceso.

Presionar y soltar inmediatamente el interruptor cuando el receptor esté encendido-
esto reiniciará la memoria de la función de escaneado a cero, y estará preparado 
para comenzar de nuevo, con un pitido constante y un LED rojo. Utilizar siempre la 
función de reinicio lejos de la placa de distribución para que no haya señal durante 
el reinicio.

Presionar y mantener el interruptor abajo durante más de 1 segundo – esto 
apagará el receptor.

Nota: para maximizar la vida de la batería – se incorpora una función de apagado 
automático en el receptor que lo apagará después de tres minutos de inactividad. 
Para reanudar el test después de este período, simplemente encienda la unidad 
como se ha descrito anteriormente. (Presionar y soltar para encender o reiniciar, 
presionar y mantener presionado para apagar la unidad.)

Especificación
Para uso en suministro de red de 110v 50Hz

Consumo eléctrico: <20 mA. 

Apagado automático:
El medidor receptor se apaga automáticamente 
después de aprox. 3 minutos de inactividad.

Temperatura de 
funcionamiento:

0°C a 40 °C (32°F a 104 °F) a < 80 % de humedad 
relativa.

Temperatura de 
almacenamiento:

0 °C a 50 °C (32°F a 122 °F) at < 95 % humedad 
relativa.

Humedad relativa: 95% (0°C a 30°C)

Potencia: Una batería de 9V, NEDA 1604, IEC 6F22.


