
 

14/11/2016 
 

 

ITALIANO 

 

  
 

 

 
 
 
 
Scheda tecnica 
Codice 909-2095  
Stazione saldante 

 
 

 

 
 

Specifiche 
 

Codice RS: 909-2095 

Tensione di ingresso: 220 V 

Tensione di uscita: 28 V 

Consumo energetico: (MAX) 60 w 

Temperatura d'esercizio: 200 ℃-480 ℃ 

Stabilità della temperatura: +/- 1 ℃ 
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Impedenza di terra della punta di saldatura：＜2Ω 

Impedenza di terra della punta di saldatura：＜2Ω 

Colore: Grigio freddo 

Osservazioni: 

Con un convertitore 
Opzione: trasferimento presa versione da Schuko VDE a BS 

 
 
 
 
 

 

Caratteristiche: 
 

Ciò rende il lavoro più semplice con il suo nuovo aspetto e il colore vivace 

Una piccola scatola per le piccole parti è posizionata nella parte superiore, è salvaspazio e 
anche molto comoda 

Con una ventola di raffreddamento, assicura stabilità e lunga durata 

La punta di saldatura si riscalda rapidamente e può raggiungere la temperatura impostata in 
un tempo molto breve 

Impugnatura comoda e leggera 

L'impugnatura aggiunge il filo della resistenza, maggiore durevolezza ed è difficile da rompere 
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L'aggiunta del filo della resistenza nel manico rende il filo più durevole e difficile da rompere 

L'affidabilità del design di messa a terra garantisce la sicurezza degli operatori e dei componenti 

Utilizzare l'alimentatore a bassa tensione, antistatico, senza dispersione di elettricità e senza 
alcuna interferenza 

Involucro ignifugo, sicurezza e durata 

Banco di saldatura facile da pulire dalle scorie di saldatura 

 

 

 


