HLK-Luftfilter

MERKMALE

Leckfrei scheint

Ungiftig/nicht
reizend

Der maximale
Luftstrom betragt
71,51 m3/h

Effiziente
maschinelle
Fertigungstechniken

Hydrophobe Medien

ermoglichen eine
hervorragende
Leistung in feuchter
Atmosphére

Vielseitige Fertigung

Beutel-Filter von RS Pro,
Polypropylenmedien, G4-
Gute, 592 x 592 x 500 mm 8

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Der blaue G4-Ultraschall-Beutelfilter CU4 von RS Pro wird durch die Montage der 100 %
Polypropylen-Kunststoffmedien in einem verzinkten Stahl-Stiftrahmen hergestellt. Die effizienten
mechanisierten Fertigungstechniken sorgen fiir eine kostengtinstige Filtration, und die hydrophobe
Medien ermdglichen eine hervorragende Leistung in feuchten Atmosphéaren. Das hydrophobe
Medium ermdglicht eine hervorragende Leistung in feuchten Atmospharen. Er verflgt Gber eine
gerollte Sicherheitskante, um zu verhindern, dass das Filtermaterial geschnitten wird, und
gewabhrleistet die Sicherheit von Installationsingenieuren. Eine zusatzliche integrierte Vorfilterschicht
sorgt fur eine langere Filterlebensdauer.

Allgemeine

Filtertyp Tasche

Maximaler Luftstrom 71.51m3/h

Filter MERV-Nennwert 8

Anzahl der Taschen 6

Filterklasse G4

Gehausematerial Galvanisierter Stahl

Medienmaterial Polypropylen

Farbe Blau
Regierungsgebaude, Krankenhauser, Theater,

Anwendungen . . N "
Spritzkabinen, Computerrdume, Bliros

Nennabmessungen 24 Zoll x 24 Zoll x 2 Zoll

Nennhdhe 24in

Nennbreite 24in

Nenntiefe 20in

StiftleistengrofRe 20mm

Anfanglicher Druckabfall 40Pa

Endgultiger Druckabfall 50Pa
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Tatsachliche Abmessungen

Abmessungen 592 mm x 592 mm x 500 mm
Tatsachliche Hohe 592mm
Tatsachliche Breite 592mm
Tatsachliche Tiefe 500mm

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
Normen erflllt BS EN 779:2012/BS EN ISO 9001:2008/BS EN ISO
14001:2004

Filter Efficiency to BS EN 779:2012

Rating to ASHRAE 52.2 Test Standard m
Pocket Depth Rated Airflow Initial Pressure Drop

| somm | 2oomsec |  4oPa |

2.00m/sec

2.70m/sec

Maximum Final Recommended Pressure Drop

Minimum Velocity required
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Header Dimensions Pocket Depth = [D]
Part Number | i width Nl;‘:"n';z't:f Capacity m3/hr @ 40Pa
(mm) (mm) 300mm [12] 350mm [15] 500mm [20] 600mm [24]
CU4-12/[D] 592 287 3 975 975 1163 1700
CU4-20/[D] 592 492 5 1625 1625 1938 2800
CU4-24/[D] 592 502 6 1950 1950 2325 3400
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