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MasterPact MTZ1 1250A H2
lcu=50kA/440V 3P Grundschalter

Festeinbau

LV847141

EAN Code: 3606480816154

Hauptmerkmale
Baureihe MasterPacT
Produktname MasterPacT MTZ1

Kurzbezeichnung des Gerits

MTZ1 12 H2

Produkt- oder Komponententyp

Leistungsschalter

Gerateanwendung

Schutz der Energieverteilung

Beschreibung der Pole

3P

Kontrolleinheit

Ohne Kontrolleinheit

Produktkompatibilitat

Kontrolleinheit MicroLogic 2.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 5.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 6.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 7.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 2.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 5.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 6.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 7.0 Xi

[In] Bemessungsstrom

1250 A bei 40 °C

Schalter Typ

H2 50 kKA 415V AC

[Ue] Bemessungs-
Betriebsspannung

690 V AC 50/60 Hz

Eignung fiir Isolation

Ja entspricht EN/IEC 60947-2

Kategorie der Selektivitat Kategorie B
Steuerungstyp Drucktaste
Montagemodus Fest
Zusatzmerkmale

[lcu] Bemessungsgrenz-
Kurzschlussausschaltvermégen

50 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz

42 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz

[Ics] Bemessungsbetriebs-
Ausschaltvermogen

50 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz

42 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz

[lcw] Bemessungs-
Kurzzeitstromfestigkeit

42kA05s
42kA1s
24kA3s

[lcm] Bemessungsgrenz-
Kurzschlusseinschaltvermoégen

105 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
105 kA 440 V AC bei 50/60 Hz

88 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz

Integrierter unverzoégerter Schutz

(DIN in kA Spitze)

Bruttopreisliste fir Deutschland zuziiglich Zuschlage, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, giltig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und
Anderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.
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81...99 kA

Scfénelder

Electric

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fiir die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fiir bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Wandlerbemessungsstrom

630 A
800 A
1000 A
1250 A

[Ui] Bemessungs-
Isolationsspannung

1000 V AC 50/60 Hz

[Uimp] Bemessungs- 12 kV
StoRspannungsfestigkeit
Verlustleistung in W 130 W
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim 50 ms
SchlieBen
Montagehalterung Schienen
Grundplatte
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Rickseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Riickseite
Anschlussraster 70 mm

Mechanische Lebensdauer

12500 Zyklen mit regelmaRiger vorbeugender Wartung

Elektrische Lebensdauer

3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2

6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2

AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440 VV AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3

Hohe 301 mm
Breite 276 mm
Tiefe 209 mm
Produktgewicht 14 kg

Normen

EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-2

EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12

Produktzertifizierungen

Montage

CE
IECEE CB-Schema

Schutzart (IP)

IP30 entspricht EN 60529

Verschmutzungsgrad

3 entspricht IEC 60947-1

Umgebungstemperatur bei
Betrieb

-25...70 °C

Umgebungstemperatur bei
Lagerung

-40...85°C

Betriebshohe

0 -2.000 m ohne Leistungsreduzierung
2.000 - 5.000 m mit Leistungsreduzierung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
Anzahl der Gerate pro Packung 1

VPE 1 Hohe 25,0 cm
VPE 1 Breite 40,0 cm
VPE 1 Lange 40,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs) 15,69 kg

Scfénelder

Electric
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Vertragliche Gewahrleistung

Garantie (in Monaten) 18
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'. Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer

Auswirkung und Kreislaufbildung tiber unsere laufende Kampagne
Lebensdauer und Recyclingfahigkeit der Produkte zu verlangern.

Erlauterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

7 Umweltbilanz
Total lifecycle Carbon footprint
Umweltproduktdeklaration
COz-FuBabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]
CO2-FuBabdruck der Distributionsphase [A4]
CO:-FuRabdruck der Installationsphase [A5]

CO2-FuRabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]

"Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die

951 kg CO2 eq.

Produktumweltprofil

160 kg CO2 eq.

4 kg CO2 eq.

16 kg CO2 eq.

726 kg CO2 eq.

CO:-FuBabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] 45 kg CO2 eq.
Use Better
< Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton Ja

Verpackung ohne Kunststoff

SCIP-Nummer

Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel
zertifizierten Metalle

Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der
Verpackung gemaR den Vorschriften und unter
Beriicksichtigung von Qualitats- und Sicherheitsstandards
minimiert

44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b

Product contains halogen above thresholds

PVC-frei Nein
Silikonfrei Nein
Use Longer
© Verlangerung der Lebensdauer
Reparatur Nein
Use Again
© Reproduktion
Recyclingfahigkeitspotential in % 73

Circular Econmomy-Eignung

Riicknahme

WEEE-Kennzeichnung

Lifels On | Schn
4 ife Is On &

Entsorgungsinformationen

Ja

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf
Markten der Europaischen Union entsorgt werden und darf
nicht in Haushaltsabfélle gelangen.

eider 12.02.2026
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