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Fußschalter von RS Pro - 
Aluminiumdruckguss-

Gehäusewerkstoff 

RS Best.-Nr. 317-718             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• Industrieller 
Fußschalter 
 

• Rutschfeste Füße  
 

• Freihändige 
Steuerung  
 

• Mechanische 
Lebensdauer: 5 x 
104 Schaltspiele 
 

• Betriebstemperaturb
ereich: -10 °C bis 40 
°C. 
 

• Niedrige Bauhöhe 
zur Reduzierung der 
Ermüdung des 
Bedieners 
 

• Faltenbalg-
Betätigungselement 
 

• 2 Meter 3-mm-I/D-
Schlauch mit 
verstärktem 
Leerrohr 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

Robuster Fußbetätigungsfußschalter aus Aluminiumdruckguss von RS Pro in schwarzer Oberfläche. 
Die Top hat eine Diamond Cut Oberfläche, die einen guten Halt bietet. Fußschalter werden häufig 
auf großen Maschinen verwendet, bei denen handbetätigte Schalter ein Sicherheitsproblem 
darstellen. Dieses Fußpedal ist ideal für verschiedene Anwendungen. 
Geeignet für den Einsatz mit verschiedenen Luftschaltern, einschließlich: - 316-951 , 319-708 , 319-
714 , 319-720 , 319-736 , 319-742 , 319-758    

 

 

 

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss 

Schaltumgebung Robuste Ausführung 

Schutzdeckel Nein 

Farbe Schwarz 

Anwendungen 

Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn 
eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer 
ist. Sie finden sich auf: Industriemaschinen und 
kleineren Elektrowerkzeugen, Krankenhausbetten, 
Zahnarztstühle, Lampen 

Zubehörtyp Betätigungselement 

Für den Einsatz mit 
Verschiedene Luftschalter einschließlich: 316-951, 
319-708, 319-714, 319-720, 319-736, 319-742, 319-
758 

    

     

 

Länge 94mm 

Höhe 46mm 

Abmessungen 94 mm x 46 mm x 152 mm 

Breite 152mm 

Produktbeschreibung ATTRIBUTE 1 

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/316951
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319708
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319714
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319714
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319720
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319736
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319742
https://uk.rs-online.com/web/p/products/319758
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Gewicht 0.475kg 

  

 

 

 

 

Betriebstemperatur -10 bis 40 °C. 

   

 

 

IP-Schutzart  IPX7 

 

 

 

Normen erfüllt 2014/35/EU, EN 60950, EN 61058, EN 61058-2-1 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform 

       

  

Schutzkategorie 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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