Innensechskantschrauben Eﬂg

MERKMALE

« Erfordert einen RS Pro M3 x 6 mm Sechskant-

Innensechskantschl

isselallen Senkkopfschraube schwarz,
. selbstfarbener Stahl

Wird auch vielfach
im Innenausbau
verwendet

Die Markierung auf

dem Kopf tragen

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Die Senkkopf-Innensechskantschrauben von RS PRO sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie ein
Befestigungselement suchen, das bindig oder unter der Oberflache lhres Materials sitzt. Diese
beliebten Senkkopfschrauben mit metrischem Gewinde bestehen aus der Stahlgute 10.9 und
wurden fir leichte Aufgaben mit begrenztem Platzbedarf entwickelt. Diese Befestigungselemente
haben eine schwarze Oberflache, die ein attraktives, hochwertiges Erscheinungsbild und eine
hochwertige Oberflache gewahrleistet, wo immer sie verwendet werden.

Allgemeine

GewindegroRRe M3

Kopfform Sechskant-Senkkopf
Material Stahl

Oberflache Ofen schwarz
Gewindetyp Metrisch

Gite 10,9

Holzbearbeitung, Haushaltsanwendungen,
Befestigungselemente und Befestigungen,

Anwendungen Werkzeugmaschinen und Reparatur, Sicherheitsschutz,
Tafelbau

Lange 6mm

Gewindesteigung 0.5mm

Kopfdurchmesserbereich 5,7 mm bis 6,72 mm

Kopfhdhenbereich 1,7 mm bis 1,86 mm

Nennbereich der Schliisselgrofie 2 mm bis 2,10 mm

Schlisseleinbindung 1.10

Gewindetoleranz 69

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs- Seite 2Von 7



Innensechskantschrauben Eﬂg

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat, DIN7991, 1SO10642,
ANSI B18
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Please view our full range listing below for all Steel Black Self-Colour, Hexagon
Countersunk Socket Screws:

Head Shape Material Thread Size Length RS Part No.
Hex Socket Countersunk Steel M3 6 mm 281372
Hex Socket Countersunk Steel M3 8 mm 281388
Hex Socket Countersunk Sleel M3 10 mm 281394
Hex Socket Countersunk Sleel M3 12 mm 281401
Hex Socket Countersunk Steel M3 16 mm 292423
Hex Socket Countersunk Steel M3 20 mm 292439
Hex Socket Countersunk Steel M4 8 mm 281417
Hex Socket Countersunk Sleel M4 10 mm 281423
Hex Socket Countersunk Steel M4 12 mm 281439
Hex Socket Countersunk Sleel M4 16 mm 281445
Hex Socket Countersunk Steel M4 20 mm 292445
Hex Socket Countersunk Steel M4 25 mm 292451
Hex Socket Countersunk Steel M5 10 mm 281451
Hex Socket Countersunk Steel M5 12 mm 281467
Hex Socket Countersunk Steel M5 16 mm 281473
Hex Socket Countersunk Steel M5 20 mm 281489
Hex Socket Countersunk Steel M5 25 mm 292467
Hex Socket Countersunk Sleel M5 30 mm 292473
Hex Socket Countersunk Steel ME 10 mm 281495
Hex Socket Countersunk Steel ME 16 mm 281502
Hex Socket Countersunk Steel B 20 mm 281518
Hex Socket Countersunk Steel MBE 25 mm 281524
Hex Socket Countersunk Sleel ME 30 mm 292489
Hex Socket Countersunk Sleel ME 35 mm 292495
Hex Socket Countersunk Steel ME 40 mm 8229142
Hex Socket Countersunk Steel ME 50 mm 8229145
Hex Socket Countersunk Steel M8 16 mm 281546
Hex Socket Countersunk Steel M8 20 mm 281552
Hex Socket Countersunk Steel Ma 25 mm 281568
Hex Socket Countersunk Steel M8 30 mm 292502
Hex Socket Countersunk Steel B 35 mm 292518
Hex Socket Countersunk Steel M3 40 mm 8229149
Hex Socket Countersunk Steel B 50 mm 8229158
Hex Socket Countersunk Steel M8 75 mm 8229151

FLAT HEAD SOCKET CAP SCREWS DIN TO1 7 150 10842 / ANSI B18.3 66
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