Fuentes de alimentacion de carril DIN

CARACTERISTICA

S

Montaje compacto

Altas prestaciones

Entrada monofasica

Fiables

Indicadores LED

Fuente de alimentacion RS
Pro para carril DIN - tension
de entrada ac 230V, tension de
salida dc 12V, corriente de
salida 8A 120W
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Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

RS PRO presenta una gama de fuentes de alimentacion de alto rendimiento en un disefio compacto
para montaje en carril DIN de 35 mm para mayor comodidad y ahorro de espacio. Estas fuentes de
alimentacion de montaje en carril DIN estan disponibles con una gama de potencias nominales de
15W a 240W y aceptan entrada ac monofasica para convertir en una salida dc sencilla de 12V, 15V,
24V 0 48V dc.

Especificaciones

Tipo Modo conmutado
Tensién de entrada ac o dc 230vac

Tension de salida ac o dc 12vdc

Numero de salidas 1

Tamano compacto, refrigeracion por conveccion de aire
libre, indicador LED para dc baja, indicador LED para
conexion de alimentacion dc, 3 afios de garantia,
prueba de funcionamiento a plena carga 100 %

Caracteristicas especiales

Tipo de montaje Carril DIN, montaje vertical
cortocircuitos Si
Proteccion contra sobretension Si
Indicacion de tension de salida LED, luz verde continua
Sensores, transmisores/receptores, analizadores,
Aplicaciones motores de PLC, actuadores, solenoides, relés
Cédigo Tension de Tension de Corriente de . . s
RS entrada salida salida Vataje de salida Eficiencia (tip.)
100VAC-
136-8317 240VAC +12VDC 8A 120W 82%
100VAC- + 15VDC TA 120W o
136-8318 2A0VAC 82%
100VAC- +24VDC 5A 120W o
136-8319 240VAC 85%
100VAC- + 48VDC 2,5A 120W o
136-8320 240VAC 86%
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Especificaciones de entrada
Fase eléctrica de entrada
Corriente de entrada
Frecuencia de linea
Corriente de entrada a 25 °C 230V
Eficiencia (tip.)
Especificaciones de salida
Ajuste de tension de salida
Rizado y ruido

Tiempo de espera
Regulacion de linea
Regulacion de carga

Aislamiento de tension

Sobretension
MTBF

Especificaciones mecanicas

Simple

1.3A/ 230VAC
47 a 63 Hz
60A

82%

11VDC - 14VDC
100mV
20ms/115VAC
20/0

30/0
Entrada-salida 3000VAC
1500VAC

1500VAC

Entrada-masa
Salida a tierra
2kV

200Khrs

Altura
Profundidad
Anchura
Peso
Dimensiones

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Humedad de funcionamiento
Rango de temperatura de
funcionamiento

Rango de temperatura de
almacenamiento

Refrigeracion

Aprobaciones

130mm

125mm

40mm

800g

40mm x 130mm 125mm

20% a 95% HR
-25a70 °C.

-40 a 85 °C.

Conveccion de aire libre
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Se cumplen los estandares CB, CE, CUL, homologacion cULus, FCC, UL

Mominal Output Output Ripple Efficiency :

Anck Numoer Input Voltage Voltage Current (Max. ) (Typ. ) Cartifzate
116-B317 100-240WALC 12V Ba 100mV B2% CE, FCC, CB, UL, CUL
1146-B118 100-240WALC 15 TA 120m¥ 2% CE
116-B119 100-240VALC 14Y 5A 120mV a5% CE, FCE, CB, UL, CuL
136-8B320 100-240VAC 4BV 2.54 240mV 86% CE, FCC, CB, UL, CUL
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Series Operation
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Mounting Method

15mm =
AlR 1 J’ , Or mone g ]‘ H
LL.0L.] EL..L]
g i
@
N & 3 L—
& L]
Yo o DO C
LN LK@
Eas EXT _
AR {7 AR

Pagina 7de 7

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-



