KARTA CHARAKTERYSTYKI

Numer wersji: Data wydania: Data zmiany wersji: Data aktualizacji:
1,1 03-Czerwiec-2021 03-Czerwiec-2021 24-Marzec-2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa lub SCREEN TFT
oznaczenie mieszaniny

Numer rejestracji -

UFI: UN4X-68R7-M00V-9VUE

Synonimy Zadnych.

Kod produktu BDS002565AE

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane precyzyjny srodek czyszczacy

zastosowania
Zastosowania odradzane Nie ustalono.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa Firmy CRC Industries Europe bv
Adres Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgia
Telefon +32(0)52/45.60.11
Faks +32(0)52/45.00.34
e-mail hse@crcind.com
Strona internetowa www.crcind.com
1.4. Numer telefonu Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours: 9-17h CET)

alarmowego

Ogolny w UE 112 (Dostepnos¢ 24 godziny dziennie. Karta bezpieczefstwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie moga by¢ niedostepne dla Stuzb Awaryjnych.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszaning oceniono i/lub zbadano pod kgtem stwarzanych przez nig zagrozen fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i
zastosowanie ma nastepujaca klasyfikacja.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008, ze zmianami.
Zagrozenia fizyczne
Wyroby aerozolowe Kategoria 3 H229 - Pojemnik pod cisnieniem:
Ogrzanie grozi wybuchem.
2.2. Elementy oznakowania

Etykieta zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami

Piktogramy okreslajace Zadnych.
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze Uwaga
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H229 Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
Zapobieganie

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P210 Trzymac z dala od zrédta cieptaliskier/otwartego ognia/gorgcych powierzchni. Zakaz palenia
tytoniu.
P251 Nie przektuwac¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.
Reagowanie Nie przydzielony.
Magazynowanie
P410 + P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawiaé na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50
°C/122 °F.
Usuwanie Nie przydzielony.
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Informacje uzupetniajgce na EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Moze powodowac
etykiecie wystgpienie reakcji alergicznej.

3% wagowo zawartos$ci jest fatwopalne.

Przepis (WE) nr 648/2004 dot. detergentéw:

weglowodory alifatyczne <5%

niejonowe $rodki powierzchniowo czynne <5%
benzisothiazolinone, kwas benzoesowy

2.3. Inne zagrozenia Mieszanina nie zawiera substancji, ktére wedtug oceny spetniajg kryteria vPvB/PBT zgodnie z
rozporzgadzeniem (WE) Nr 1907/2006, Zatgcznik XlII. Ten produkt nie zawiera sktadnikow, ktore
uwazane sg za zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z artykutem 57(f)
Rozporzadzenia REACH lub Rozporzgadzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporzgdzeniem (UE)
2018/605 na poziomie 0,1% lub wyzszym.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skfadnikach

3.2. Mieszaniny
Ogolne informacje

Nazwa rodzajowa % Nr CAS/nr EC Nr rejestracyjny REACH Numer Uwagi
indeksowy

Aminy , C12-14 (even numbered)- <2,5 308062-28-4 - -

alkyldimethyl, N-oxides 931-292-6

Klasyfikacja: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 1064 mg/kg), Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam.
1;H318, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; <0,05 2634-33-5 01-2120761540-60 613-088-00-6
1,2-benzoizotiazolin-3-on 220-120-9
Klasyfikacja: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg), Acute Tox. 2;H330;(ATE: 0,5 mg/l),
Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute
1;H400, Aquatic Chronic 2;H411

Szczegolny Limit Stezenia: Skin Sens. 1;H317: C >=0.05 %

Lista skrétow i symboli, ktére moga zosta¢ uzyte powyzej
#: Substancji przyznano unijny(e) limit(y) narazenia w miejscu pracy.
ATE: przewidywana toksycznos¢ ostra.
M: wspotczynnik M
PBT: trwata, bioakumulatywna i toksyczna substancja.
vPVB: bardzo trwata i bardzo biokumulatywna substancja .
Wszystkie stezenia podano w procentach wagowych, chyba ze sktadnik jest gazem. Stezenia gazéw podano w procentach
objetosciowych.

Komentarze o skladzie Petny tekst wszystkich zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia zamieszczono w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Ogodlne informacje Zapewni¢ powiadomienie personelu medycznego o materiale (materiatach) ktérego dotyczy
przypadek, aby umozliwi¢ im podjecie odpowiednich zrodkdw ostroznozci dla zapewnienia
wtasnego bezpieczenstwa.

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Droga oddechowa W razie powstania objawow przeniesc¢ ofiare na sSwieze powietrze. Jesli objawy bedg sie
utrzymywaty, zwrécic sie o pomoc lekarskg.
Kontakt ze skora Umy¢ wodg z mydtem. W przypadku powstania lub utrzymywania sie podraznienia, nalezy
skontaktowac sie z lekarzem.
Kontakt z oczami Optuka¢ woda. W przypadku powstania lub utrzymywania sie podraznienia, nalezy skontaktowac
sie z lekarzem.
Spozycie W razie mato prawdopodobnego potkniecia wezwac lekarza lub osrodek kontroli zatruc.
4.2. Najwazniejsze ostre i Narazenie moze spowodowac przejsciowe podraznienie, zaczerwienienie lub dolegliwosé.
opo6znione objawy oraz skutki
narazenia
4.3. Wskazania dotyczace Leczenie objawowe.

wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
Ogolne zagrozenia pozarowe Brak danych.
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5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki
gasnicze
Niewtasciwe srodki
gasnicze

5.2. Szczegolne zagrozenia

zwigzane z substancjg lub
mieszaning

Mgta wodna. Piana. Proszki gasnicze. Dwutlenek wegla (CO2) .
Nie gasi¢ pozaru strumieniem wody, gdyz spowoduje to rozprzestrzenienie sie ognia.

Wskutek pozaru moga wydziela¢ sie gazy stanowigce zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Specjalny sprzet ochronny W razie pozaru stosowac urzgdzenia oddechowe z wtasnym obiegiem powietrza i odziez ochronng

dla strazakow

Dla personelu
udzielajgcego pomocy

Specjalne metody

pokrywajgcg cate ciato.
Pojemniki powinny by¢ chtodzone wodg, aby zapobiec narastaniu cisnienia pary.

Stosowac normalne procedury gaszenia pozaru i rozwazy¢ zagrozenie ze strony innych substancji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezacych do Podczas sprzgtania nosi¢ odpowiednie wyposazenie ochronne i odziez.

personelu udzielajgcego
pomocy

Dla oséb udzielajgcych
pomocy

6.2. Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony srodowiska

6.3. Metody i materiaty
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

6.4. Odniesienia do innych
sekcji

Zbedny personel nie powinien mie¢ dostepu. Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje. Nalezy
powiadomi¢ wtadze lokalne w przypadku niemoznosci ograniczenia powaznego wyzwolenia.
Informacje dotyczace srodkdw ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8 karty charakterystyki.

Unika¢ odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub ciekéw wodnych.

Powstrzymac wyciek, jezeli mozliwe to jest bez ryzyka. Przenies¢ butle w bezpieczne miejsce,
jezeli nie uda sie zlikwidowa¢ uwolnienia. Wyeliminowa¢ wszystkie zrédta zaptonu (zakaz palenia i
uzywania otwartego ognia w najblizszym otoczeniu). Materiaty tatwopalne (drewno, papier, olej itp.)
przechowywacé z dala od rozlanej substancji. Zebra¢ wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemig i
przesypaé do pojemnikdw. Po zebraniu substancji sptuka¢ teren woda.

Mate rozlania, wycieki lub rozsypania: Zebra¢ razem z materiatem wchtaniajgcym (np. szmaty,
runo owcze). Doktadnie wyczysci¢ powierzchnie dla usuniecia pozostatosci zanieczyszczenia.

Informacje dotyczace srodkdw ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
Informacje dotyczace utylizacji, patrz sekcja 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci
dotyczace bezpiecznego
postepowania

7.2. Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym
informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

7.3. Szczegodlne
zastosowanie(-a) koncowe

Pojemnik pod cisnieniem. Nie przektuwac ani nie spalac, nawet po zuzyciu. Nie uzywag, jesli
brakuje przycisku sprayu lub jest on uszkodzony. Nie rozpyla¢ przy otwartym ogniu lub innych
rozzarzonych materiatach. Nie pali¢ tytoniu podczas stosowania lub az do czasu doktadnego
wysuszenia natryskanej powierzchni. Nie cig¢, spawac, lutowac, wiercic, szlifowac ani wystawiac
pojemnikéw na dziatanie wysokich temperatur, ptomienia, iskier lub innych Zrédet zaptonu.
Pojemniki nalezy uziemi¢ i potgczy¢ podczas przemieszczania materiatu. Nie uzywaé ponownie
pustych pojemnikéw. Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nosi¢
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej. Przestrzega¢ podstawowych zasad BHP.

Zawarto$¢ jest pod cisnieniem. Nie wystawia¢ na dziatanie ciepta ani nie przechowywa¢ w
temperaturze powyzej 120°F/49°C, poniewaz moze ulec rozerwaniu. Nie przektuwaé, nie spopielac
ani nie miazdzy¢. Nie transportowac ani nie przechowywac w poblizu otwartego ognia, zrédta
wysokich temperatur lub innych zrédet zaptonu. Przechowywac¢ z dala od materiatow niezgodnych
(patrz sekcja 10 karty charakterystyki).

Klasa magazynowania (TRGS 510): 2B (Dozowniki aerozoli i zapalniczki)

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne wartosci
narazenia zawodowego

Dopuszczalne wartosci
biologiczne

Zalecane procedury
monitorowania

Nie podano granic ekspozyciji dla sktadnika/sktadnikow.
Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla sktadnika/sktadnikow.

Stosowac standardowe procedury monitoringu.
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Pochodne poziomy niepowodujgce zmian (DNEL)

Ogdlna populacja

Sktadniki Wartosé Wspoétczynnik Uwagi
oceny
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoizotiazolin-3-on (CAS 2634-33-5)
Diugotrwate, uktadowe, po naniesieniu na 0,345 mg/kg p.c./dzien 200 Toksycznos$¢ dla dawki
skoére powtarzalnej
Dtugotrwate, uktadowe, przez drogi 1,2 mg/m3 50 Toksycznos$¢ dla dawki
oddechowe powtarzalnej
Pracownicy
Sktadniki Wartosé Wspétczynnik Uwagi
oceny
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoizotiazolin-3-on (CAS 2634-33-5)
Diugotrwate, uktadowe, po naniesieniu na 0,966 mg/kg p.c./dzien 100 Toksycznos$¢ dla dawki
skoére powtarzalnej
Dtugotrwate, uktadowe, przez drogi 6,81 mg/m3 25 Toksycznos$¢ dla dawki
oddechowe powtarzalnej

Przewidywane stezenia

niepowodujace zmian w
srodowisku (PNEC)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki
kontroli

Brak danych.

Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje ogdlng. Intensywno$¢ wentylacji powinna byé dostosowana do
warunkéw. Jesli to mozliwe nalezy hermetyzowac proces, stosowac wyciggi miejscowe lub inne
Srodki techniczne dla utrzymania poziomu zanieczyszczen w powietrzu ponizej dopuszczalnego
poziomu. Jesli granice narazenia nie zostaty ustalone, utrzymywac poziom zanieczyszczen w
powietrzu na poziomie mozliwym do przyjecia.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogolne informacje

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skory
- Ochrone rak

-Inne

Ochrone dréog
oddechowych

Zagrozenia termiczne

Srodki higieny

Kontrola narazenia srodowiska

Srodki ochrony osobistej powinny byé dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich
homologaciji i przy wspétpracy z ich dostawca.

Zaktadac okulary ochronne z ostonami bocznymi (lub gogle). Stosowac¢ ochrong oczu zgodng
z normg EN 166.

Aby wyeliminowac ryzyko przypadkowego kontaktu z produktem, nalezy stosowac rekawice
chemoodporne (norma EN 374). Korzystanie z rekawic jednorazowych jest dopuszczalne, pod
warunkiem, ze natychmiast po rozbryzgu lub rozlaniu substancji zostang one wymienione na
nowe. Zaleca sie rekawice ochronne z neoprenu. Przy wyborze odpowiednich rekawic nalezy
kierowac sie zaleceniami dostawcy.

Brak danych.

W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzet do oddychania. W przypadku
niedostatecznej wentylacji stosowaé¢ odpowiednie indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.
Respirator chemiczny z wktadem chronigcym od par organicznych.

Nosi¢ odpowiednie termo ochronne ubranie, kiedy jest to konieczne.

Nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. Nalezy zawsze przestrzegac¢ prawidtowej higieny
osobistej, typu mycie po kontakcie z materiatem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem.
Regularnie nalezy pra¢ ubranie robocze i my¢ sprzet ochronny, aby usung¢ z nich
zanieczyszczenia.

Emisje z uktadow wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu
okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W celu ograniczenia emisji do
akceptowalnych pozioméw, mogg by¢ wymagane ptuczki spalin, filtry lub modyfikacje techniczne
urzgdzen procesowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Ptyn.

Forma Aerozol

Kolor Bezbarwny do zéttego.

Zapach Charakterystyczny zapach.

Temperatura Brak danych.

topnienia/krzepniecia

Temperatura wrzenia lub Brak danych.

poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia
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Palnos¢ (ciata stalego, gazu)

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

pH

Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnos¢ (woda)

Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestosc wzgledna

Charakterystyka czasteczek

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace
klas zagrozenia fizycznego

Brak danych.
Zadnych

> 200 °C (> 392 °F)
Brak danych.

9-10

Brak danych.

3000 hPa oszacowany
Brak danych.

1 g/cm3 w 20°C

Brak danych.

Nie sg dostgpne zadne stosowne informacje dodatkowe.

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Spray aerozolowy w zamknietej przestrzeni

Gestosc¢ deflagraciji
Odlegtos$¢ zaptonu dla
rozpylonego aerozolu
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

Lotny zwigzek chemiczny
(vOC)

> 440 s/m?
<15

Nie jest substancjg wybuchowa.
Nie utlenia sie.
354l

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania

niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktorych nalezy
unikaé

10.5. Materialy niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu

Produkt jest trwaty i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania i
transportu.

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach.
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

Unika¢ wysokich temperatur.

Silne $rodki utleniajgce.
Tlenki wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ogolne informacje

Narazenie zawodowe substancjg lub mieszankg moze powodowac powazne skutki.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
Moze powodowac¢ objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Droga oddechowa
Kontakt ze skora
Kontakt z oczami

Spozycie

Objawy

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Moze wywotaé zte samopoczucie w przypadku spozycia. Jednak nie jest prawdopodobne, aby

spozycie byto gléwng drogg narazenia zawodowego.

Narazenie moze spowodowac przejéciowe podraznienie, zaczerwienienie lub dolegliwosé.

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Sktadniki Gatunki Wyniki préby
Aminy , C12-14 (even numbered)- alkyldimethyl, N-oxides (CAS 308062-28-4)

Ostre

Pokarmowa

LD50 Szczur 1064 mg/kg

Dziatanie zrace/draznigce na
skore

Powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce na
oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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Dziatanie uczulajace na drogi W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
oddechowe

Dziatanie uczulajgce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
komorki rozrodcze

Dziatanie rakotwoércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie szkodliwe na W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
rozrodczos¢

Dziatanie toksyczne na narzady W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
docelowe (STOT), narazenie
jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
docelowe (STOT), narazenie

wielokrotne

Zagrozenie spowodowane Mato prawdopodobne z uwagi na postac.
aspiracja

Informacje dotyczace Brak danych.

mieszanin a informacje
dotyczace substancji

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace Ten produkt nie zawiera skfadnikéw, ktére uwazane sg za zaburzajgce funkcjonowanie uktadu

funkcjonowanie ukfadu hormonalnego zgodnie z artykutem 57(f) Rozporzadzenia REACH lub Rozporzgdzeniem (UE)
hormonalnego 2017/2100 lub Rozporzadzeniem (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyzszym.
Inne informacje Moze powodowac reakcje alergiczne uktadu oddechowego i skory.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢ Niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla $rodowiska. Jednakze, nie
wyklucza to mozliwosci, ze duze lub czeste uwolnienia mogg mie¢ szkodliwy skutek dla
Srodowiska.
Sktadniki Gatunki Wyniki proby
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoizotiazolin-3-on (CAS 2634-33-5)
Wodny
Ostre
Ryby LC50 Bleak (Alburnus alburnus) >= 8 - <= 13 mg/l, 96 godziny
Skorupiaki LC50 Widtondg (Nitocra spinipes) >= 21 - <= 30 mg/l, 96 godziny
Aminy , C12-14 (even numbered)- alkyldimethyl, N-oxides (CAS 308062-28-4)
Wodny
Chroniczny
Algi NOEC Algi 0,067 mg/l
Skorupiaki NOEC Dafnie 0,7 mgl/l
Ostre
Ryby LC50 Ryby 2,67 mg/l
Skorupiaki EC50 Dafnie 3,1 mg/l
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do Brak dostepnych danych o degradowalnosci jakichkolwiek sktadnikow tej mieszaniny.
rozktadu

12.3. Zdolnosé do
bioakumulacji

Wspoétczynnik podziatu Brak danych.
n-oktanol/woda (log Kow)

Wspotczynnik biokoncentracji  Brak danych.

(BCF)

12.4. Mobilnos¢ w glebie Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci Mieszanina nie zawiera substancji, ktére wedtug oceny spetniajg kryteria vPvB/PBT zgodnie z
PBT i vPvB rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, Zatgcznik XIII.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace Ten produkt nie zawiera skfadnikéw, ktére uwazane sg za zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
funkcjonowanie ukfadu hormonalnego zgodnie z artykutem 57(f) Rozporzadzenia REACH lub Rozporzgdzeniem (UE)
hormonalnego 2017/2100 lub Rozporzadzeniem (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyzszym.

12.7. Inne szkodliwe skutki Preparat zawiera lotne zwigzki organiczne, ktére mogg przyczyniac sig do fotochemicznego
dzialania powstawania ozonu.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Odpad resztkowy Usung¢ zgodnie z przepisami lokalnymi. Puste pojemniki lub wyktadziny pojemnikow mogg
zawiera¢ niewielki ilosci pozostatosci produktu. Niniejszy materiat i pojemniki po nim muszg by¢é
utylizowane w bezpieczny sposoéb (Patrz: Instrukcje utylizacji).

Zanieczyszczone opakowanie Poniewaz opréznione pojemniki mogg zawiera¢ pozostatosci produktu, nalezy stosowac sie do
ostrzezen podanych na etykiecie nawet po opréznieniu pojemnika. Opréznione opakowania
powinny by¢ przekazane na zatwierdzone sktadowisko odpadéw do recyklingu lub usuniecia. Nie
uzywac ponownie pustych pojemnikéw.

Kod odpadu wg klasyfikacji UE Kod Odpadu powinien zosta¢ okreslony w uzgodnieniu pomiedzy uzytkownikiem, producentem i
lokalnymi zaktadami przetwérstwa odpadow.

Metody utylizacji/informacje Zebrac¢ do odzysku albo sktadowa¢ w zaplombowanych pojemnikach na autoryzowanym
skfadowisku. Zawartos¢ jest pod cisnieniem. Nie przektuwac, nie spopielac¢ ani nie miazdzy¢é.
Zawartosé/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami
lokalnymi/regionalnymi/panstwowymi/miedzynarodowymi.

Szczegolne srodki ostroznosci  Utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR
14.1. Numer UN (numer UN1950
ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa AEROZOLE

przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa 2.2
Zagrozenie dodatkowe -
Nr zagrozenia (ADR) Brak danych.

Kod ograniczenia (E)
przewozu przez tunele
ADR/RID - Kod 5A
klasyfikaciji:
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5 Zagrozenia dla Nie
srodowiska
14.6. Szczegodlne srodki Przeczytac instrukcje dotyczace bezpieczenstwa, karte charakterystyki produktu (SDS) i
ostroznosci dla zapoznac sie z procedurami postepowania w naglych przypadkach przed przystapieniem do
uzytkownikéw poslugiwania sie substancja.
IATA
14.1. UN number UN1950
14.2. UN proper shipping AEROSOLS
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 2.2
Subsidiary risk -
14.4. Packing group Not applicable

14.5. Environmental hazards No
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

for user
IMDG
14.1. UN number UN1950
14.2. UN proper shipping AEROSOLS
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 2.2
Subsidiary risk -
14.4. Packing group Not applicable
14.5. Environmental hazards
Marine pollutant No
EmS F-D, S-U
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
14.7. Transport morski luzem Nie ustalony.

zgodnie z instrumentami IMO

Nazwa materiatu: SCREEN TFT - Kontakt chemie - Europe SDS POLAND
BDS002565AE Numer wersji: 1,1 Data aktualizacji: 24-Marzec-2022 Data wydania: 03-Czerwiec-2021 7/10



ADR; IATA; IMDG

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
Regulacje UE

Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubazajacych warstwe ozonowa, Zalacznik | i ll, ze zmianami
Nie jest na wykazie.

Rozporzadzenie (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych (przeksztalcenie), z pézniejszymi
zmianami

Nie jest na wykazie.

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw, Zatgcznik I, Czes¢ 1 ze
zmianami

Nie jest na wykazie.

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw, Zatacznik I, Czes¢ 2 ze
zmianami

Nie jest na wykazie.

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw, Zatacznik I, Czes¢ 3 ze
zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw, Zatagcznik V, ze zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 166/2006, Zatacznik Il Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen, z p6zniejszymi zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, artykut REACH 59(10) Spis kandydacki na biezagco publikowany przez ECHA
Nie jest na wykazie.
Zezwolenia
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 REACH, Zatacznik XIV: Wykaz substancji podlegajacych procedurze zezwolen, z
pozniejszymi zmianami.
Nie jest na wykazie.
Ograniczenia dotyczace zastosowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Zatacznik REACH XVII Substancje podlegajace ograniczeniom sprzedazy i
stosowania ze zmianami
Nie jest na wykazie.

Dyrektywa 2004/37/WE: w sprawie ochrony pracownikow przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dzialanie
czynnikow rakotworczych i mutagennych podczas pracy, ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Inne regulacje UE

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli niebezpieczenstwa powaznych awarii zwigzanych z substancjami
niebezpiecznymi, ze zmianami
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoizotiazolin-3-on (CAS 2634-33-5)

Inne przepisy Produkt zaklasyfikowano i oznakowano zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008
(Rozporzagdzenie CLP), ze zmianami. Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z
rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami.
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Regulacje krajowe

Niniejsza karta bezpieczenstwa produktu jest zgodna z nastepujgcymi ustawami, przepisami i
standardami:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817)

Przestrzega¢ krajowych przepiséw dotyczgcych pracy ze srodkami chemicznymi zgodnie z
dyrektywg 98/24 /WE wraz z p6zniejszymi zmianami.

Polska. Sktadniki, ktére moga powodowac, ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi (Ustawa o odpadach, Dz.U. poz.

21/2013, Zatacznik 4)

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoizotiazolin-3-on (CAS 2634-33-5)

15.2. Ocena bezpieczenstwa
chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wykaz skrotow

Odniesienia

Informacje o metodzie oceny
prowadzacej do klasyfikacji
mieszaniny

Pelny tekst wszelkich zwrotéw
H, ktére nie zostaly podane w
catosci w sekcjach od 2 do 15

ADN: umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
Srodlgdowymi drogami wodnymi.

ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych.

ADR: umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych.

ATE: Acute Toxicity Estimate (Szacunkowa toksyczno$¢ ostra) zgodna z ROZPORZADZENIEM
(WE) nr 1272/2008 (CLP).

CAS: Chemical Abstracts Service (Serwis abstraktow chemicznych).

NDSP: Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe.

CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny.

CLP: Classification, Labeling and Packaging (Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie),
ROZPORZADZENIE (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substanciji i mieszanin.

GWP: Global Warming Potential (Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego).

IATA: International Air Transport Association (Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow
Powietrznych).

IBC Code: miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozgcych niebezpieczne
chemikalia luzem.

IMDG: Migdzynarodowy Morski Kodeks Towaréw Niebezpiecznych (International Maritime
Dangerous Goods).

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany) Maksymalne
stezenie w miejscu pracy Niemcy).

MARPOL: Miedzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczeniu Morza przez Statki.
PBT: trwaty, bioakumulatywny i toksyczny.

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Rejestracja, ocena i udzielanie
zezwolen dotyczgcych zwigzkéw chemicznych); ROZPORZADZENIE (WE) Nr 1907/2006 w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.
RID: Réglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Przepisy
dotyczace miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych koleja)).

RID: regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych.

NDSCh: Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

STEL: warto$¢ dopuszczalna narazenia krotkotrwatego.

TLV: Threshold Limit Value (Progowa warto$¢ graniczna).

TWA: Time Weighted Average (Srednia wazona w czasie).

NDS: Najwyzsze dopuszczalne stezenie.

VOC: Volatile Organic Compounds (Lotne zwigzki organiczne).

vPVB: bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji.

NDSCh: Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

Brak danych.

Klasyfikacja zagrozen dla zdrowia i Srodowiska wywodzi sie z kombinacji metod obliczeniowych
oraz danych badawczych, jesli dostepne.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H315 Dziata draznigco na skore.
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Informacje o rewizji

Informacje o szkoleniu
Zastrzezenie

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi Smiercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Identyfikacja Produktu | Firmy : EU Poison Centre

Skiad / Informacje o sktadnikach: Uniewaznienia ujawnien

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach: Informacje o sktadnikach

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne: réznorodne witasciwosci

Sekcja 12: Informacje ekologiczne: 12,6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Informacje dotyczace Transportu : Material Transportation Information

SEKCJA 16: Inne informacje: Zastrzezenie

GHS: Klasyfikacja

Przestrzegac¢ instrukcji szkoleniowych podczas postugiwania si¢ niniejszym materiatem.

CRC Industries Europe bvba nie jest w stanie przewidzie¢ wszystkich warunkéw, w ktérych ta
informacja oraz produkty te i innych producentéw w potgczeniu z jej produktami mogg by¢ uzyte.
Jest odpowiedzialnoscig uzytkownika zapewnienie bezpiecznych warunkéw manipulacji,
przechowywania i utylizacji produktu oraz przyjecie odpowiedzialno$ci za utrate, obrazenia,
uszkodzenie lub wydatki wynikajgce z niewtasciwego uzytkowania. Informacje na karcie zostaty
wpisane w oparciu o najlepszg wiedze i doswiadczenie, jakie sg obecnie dostepne. Nie wolno bez
pisemnej zgody wyrazonej przez CRC kopiowac¢ ani powiela¢ zadnej czesci tego dokumentu, za
wyijatkiem uczciwego uzytku w celach nauki, badan badz oceny bezpieczenhstwa produktu dla
zdrowia oraz zagrozen jakie przedstawia on dla sSrodowiska.
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