WAGO Cablage latéral. Connecteurs multipolaires pour circuits imprimés

0,14 mm2 - 2,5 mm?2 (AWG 26 - 14)
Pas 5,08 mm

250V, Gr.C

16 A

Longueur de dénudage 8 — 9 mm

Broche a souder1 x1 mm, ggpdée "
Pas 5,08 mm

250V, Gr.C

12A

Sens d'enfichage paralléle au C.I.

Broche a souder 1 x 1 mm, droite

Pas 5,08 mm

250V,Gr.C

12A

Sens d'enfichage perpendiculaire au C.|,

No. de No. de Unité d’'emb.| No.de No. de Unité d'emb.| No. de No. de Unité d'emb. |
poles produit piéces poles produit piéces poles produit piéces
Connecteur femelle, av. deux crochets d'arrét, orange | Connecteur male, orange Connecteur méle, orange

2 231-302 200 2 231-532 600 2 231-332 600

3 231-303 100 3 231-533 400 3 231-333 400

4 231-304 100 4 231-534 300 4 231-334 300

5 231-305 75 5 231-535 225 5 231-335 225

6 231-306 75 6 231-536 225 6 231-336 225

7 ' 231-307 50 7 231-537 200 7 231-337 200

8 231-308 50 8 231-538 150 8 231-338 150

9 231-309 50 9 231-539 150 9 231-339 150

10 231-310 50 10 231-540 150 10 231-340 150

1 231-311 40 1 231-541 120 1 231-341 120

12 231-312 40 12 231-542 120 12 231-342 120

13 231-313 25 13 231-543 100 13 231-343 100

14 231-314 25 14 231-544 100 14 231-344 100

15 231-315 25 15 231-545 75 15 231-345 75

16 231-316 25 16 231-546 75 16 231-346 75

17 231-317 25 17 231-547 75 17 231-347 75

18 231-318 25 18 231-548 75 18 231-348 75

19 231-319 20 19 231-549 60 19 231-349 60
20 231-320 20 20 231-550 60 20 231-350 60
2 231-321 20 21 231-551 60 21 231-351 60
22 231-322 20 22 231-552 60 22 231-352 60
23 231-323 20 23 231-553 60 23 231-353 60
24 231-324 20 24 231-554 60 24 231-354 60
Accessoires
Détrompeur 231-400 100 Séparateur 231-500 100{4x 25) | Séparateur 231-500 100 (4 x 25)
Fiche de contréle, avec cable flexible, long. 500 mm Bride de fixation, horizontale, orange, larg. 5,08 mm| Bride de fixation, verticale, orange, largeur 5,08 mm
@2 mm 210-136 1 231-393 100 (2 x 50) 231-392 100 {2 x 50)
@ 2,3 mm 210-137 1 Vis M 2 x 12 avec écrou Vis M 2 x 12 avec écrou

231-195 200 (2 x 100) 231-195 200 {2 x 100}
Vis autotaradeuse, B 2,2 x 13, trou de fix. ¢ 1,8 mm Vis autotaradeuse, B 2,2 x 13, trou de fix. ¢ 1,8 mm
231-194 200 (2 x 100) 231-194 200 (2 x 100)

Dimensions




