
 
 

 
 

数据表 

线性直流电源 
 

库存号： 型号： 

123-3564 

123-3563 

IPS-303DD  
IPS-303A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特点 
 

设计轻盈紧凑  0.01% 高调节 

恒定电压和恒定电流工作  远程控制，可外

部编程  内部选择，用于连续或动态负载 

低纹波和噪声 

过载和极性反接保护  串联或并联操作 

简体中文 



 

 

 
 

IPS-303X 系列是单输出 90W 线性直流电源，包括具有不同功率输出的模拟和数字显示仪表。IPS-303X 系

列具有过载和极性反接保护以及高调节和低纹波/噪声，可分别保持在 0.01% 和 < 1mV 有效值。连续或动

态内部负载选择，可适用于如脉冲电流等应用。远程控制接线端子可从外部器件进行编程和操作。 

 
规格 
恒定电压 工作 

调节 线路调节<_ 0.01% + 3mV 
负载调节<_ 0.01% + 3mV（额定电流<_ 3A） 

<_ 0.01% + 5mV（额定电流>3A） 
<_0.5mV 有效值 5Hz ~ 1MHz（额定电流 <_ 3A） 
<_1mV 有效值 5Hz ~ 1MHz（额定电流>3A） 
<_100μS（50

 
% 负载变化，最低负载 0.5A） <_300 ppm / C 

0 至额定电压连续可调 

 

波纹和噪声 

恢复时间 
温度系数 
输出范围 

恒定电流工作 

调节 

 
波纹电流输出范围 

线路调节<_0.2% + 3mA  负载调

节<_0.2% + 3mA 
<_3mA 有效值 

0 至额定电流连续可调（高/低量程可切换） 

仪表 

模拟 V 型仪表和 I 型仪表 
 2.5 级 
 尺寸：50 x 50 mm 
数字 3 位 0.5 in. LED 显示屏 (GPS-1830D/1850D/3030D) 

 3 位 0.39 in. LED 显示屏 (GPS-3030DD) 

 精确度+_（0.5% 读数 + 2 位） 

绝缘 

底盘和端子  底盘和

（交流缆线） 
20MΩ 或更高（直流 500V）  

30MΩ 或更高（直流 500V） 

电源 

交流 100V/120V/220V/240V+_10%，50/60Hz 

尺寸 

128（宽）x 145（高）x 285（深）mm 

 
订购信息 

型号 输出电压 (V) 输出电流 (A) 重量 (kg) 

IPS-303DD 90W 直流电源 0 ~ 30 0 ~ 3 5 

IPS-303A 90W 直流电源 0 ~ 30 0 ~ 3 5 
附件 

用户手册 x 1、电源线 x 1 

测试引线 GTL-105A x 1 ( <_ 3A ) 或 GTL-104A x 1 ( <_ 10A ) 
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