Miniaturrelais P2

2polig 2 A, gepolt, mono- oder bistabil

FO1/G-8

RS 256-0649,...,256-0749

2 Wechsler

Hohe Sensitivitat, geringe Leistungsaufnahme: 70...140 mW
Pin- oder SMD-Ausfuhrung

Dicht verschlossenes DIL-Kunststoffgehause

Optimiert fir minimalen Platzbedarf auf der Leiterplatte:

Grundflache nur 14,6 x 7,2 mm

Anwendungen

Kommunikationstechnik, Telekom-Endgerate und Zubehdr,
Messen, Steuern, Regeln, Automobiltechnik,
Medizintechnik, Unterhaltungselektronik

e

technische Daten der approbierten Typen auf Anfrage

Kontaktdaten

Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler
Kontaktausfihrung Doppelkontakte
Schaltstrom_ L 2A

Schaltspannung max. (nach VDE 0110b)
Schaltleistung

Kontaktwerkstoff

empfohlene Minimallast
Kontaktwiderstand

220V—, 250 V~

=60 W, 62,5 VA

7 AgPd+Au gegen AgPd

=500 pv

=50 mQ bei 10 MA /20 mV

Kontaktlebensdauer

Last Schaltspiele
12V—, 10 mA ca. 5x107
6V—, 100 mA ca. 1x107
60V-,500mA ca.5x10°
Spulendaten . B
Nennspannung 3..24V—
Nennleistung monostabil, 1-Wicklung 140 mw

bistabil 1-Wicklung 70 mW

bistabil 2-Wicklungen ~140mWwW

Aﬂﬁéprechspanﬁﬂﬁg max.

75”%? Unenn

Haltespannung
Ruickfallspannung min.

40 % Uronn
10 % Upenn

Spulenausfithrungen, monostabil, 1 Wicklung; A1***

Spulen-  Nenn-  Ansprech- Ruckfall-  Maximal-  Spulen- Spulen-
code spannung spannung spannung spannung widerstand strom
V— V— V— V— Q mA
001 5 3,75 0,5 10,9 178+10% 28,1
002 6 4,5 0,6 13,0 267+10% 234
003 12 9,0 1,2 26,1 1029+10% 11,7
005 24 18,0 24 523 4114+10% 58

Daten gelten fur Vorerregte Spulie”,”Umgebﬂngstemperétur +20 °C

Weitere Spulenausfihrungen auf Anfrage
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Miniaturrelais P2
2polig 2 A, gepolt, mono- oder bistabil

Spulenausfiihrungen bistabil Betriebsspannungsbereich DC

Spulen-  Nenn-  Ansprech- Rlcksetz- Maximal-  Spulen- Spulen- 338L T
code spannung spannung spannung spannung widerstand strom m314 . 7{‘Tg {;7
. V— V- V- V- Q mA §30» — ', _Bistabile Version __

bistabil, 2 Wicklungen; B1*** ] o & b 1 Wicklung ﬁ
201 5 375 375 109 178£10% 28,1 ;Zﬁt - 100% ED-T 2 Wicklungen
202 6 45 4,5 130 257+10% 23,4 32 | 4
203 12 90 9.0 26,1 1029+10% 11,7 248 , -
205 24 18,0 18,0 52,3  4114+10% 58 14L , ﬂ
bIStabll L1 W|cklung, C1*** 1.0tUn —j— -

i1 5 375 375 153 357%10% 140 [T L ,

102 6 45 45 185  514£10% 1.7 0T 200 W0 460 4807 4100
103 12 9,0 9,0 37,0 2057+10% 5,8 Umgebungstemperatur [*C|
105 24 18,0 18,0 740  8228+10% 2,9

Daten gelten far \/Brerregte Spule, Umgebungstemperatur +20 °C
Weitere Spulenausfihrungen auf Anfrage

Isolation Printbild/Schaltbild

Spannungsfestigkeit Spule-Kontakte 1500 Vi Ansicht auf die Anschiusse
offener Kontaktkreis 1000 Ve Abmessungen in mm
__benachbarte Kontakte 1500 Vey 21,0 N 42'345
Isolation nach VDE 0110b (2/79) o v
_ lIsolationsgruppe/Bezugsspannung A125 7 9 HEEEE
lsolatlonSWIderstand 10°Q ’% P N
e o T e e o000
HQL95 50264 As
1 Wicklung
12251 14
SonstigeDaten =~~~ L .-.-_ 9.9,
Umgebungstemperatur -40..+485°C ] U]?
mechanische Lebensdauer . ca. 1OO><1O6 Schaltsp|e|e - 95 21%94 $0264 4
max. Schalthdufigkeit ohne | Last o 7750 Schaltspiele/s
Ansprech -/Rickiallzeit o 3/2ms 2 Wicklungen
Ar@reﬂ/RufckweirfzeL o ~_3/3ms 12 1,14
prellzeit 1 ms 777"
Vlbratlonsfestlgken L 35 g, 10 11000 Hz ] 51__1_1_ A3
SchockfestlLentVMktn*on rrrrr 5 : : 1

Schutzart Gehduse
Relalstmht
Verpaokungsemhelt

Schockfestigkeit Beschadigung
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Miniaturrelais P2
2polig 2 A, gepolt, mono- oder bistabil

MaRbild

Abmessungen in mm

> >7,2 ma

3,1 >‘094,94m‘a><<

1 Wicklung 2 Wicklungen
414,6 max > >7,2 ma><< <14,6 max
]
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Bestelibezeichnung ‘ Vv \ 2 3
Type -
Bauart

A1l monostabil, 1 Wicklung
B1 bistabil, 2 Wicklungen
C1 bistabil, 1 Wicklung
Spule
Spulencode siehe Spulentabelle
monostabil, T Wicklung bistabil, 1 Wicklung

001 5V 01 5V
002 6V 102 6V

003 12V 103 12V

005 24V 105 24V

kontaktbesmckung/—werkstoff W
B201 2 Wechsler; AgPd+Au gegen AgPd
Andere Typen auf Anfrage

bistabil, 2 Wicklungen
201 5V

202 6V

203 12V

205 24V




