
Produktdatenblatt
Technische Daten

XB5S2B2M12
Biometrische Taster XB5S Ø 22mm, monostabil,
1 Steckverbinder

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Biometrischer Taster
Produktspezifische Anwendung Industriemaschinen

Fördertechnik
Kurzbezeichnung des Geräts XB5S
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 22 mm
Ausgangstyp PNP
Verkauf je unteilbare Menge 1
Schutzart (IP) IP65 Vorderseite entspricht EN/IEC 60529

IP20 Rückseite entspricht EN/IEC 60529
Operatortyp Moment
Profil Betätigungselement Fingerabdruck-Erkennung
Speichernutzung 200 Benutzer mit bis zu 2 Fingerabdrücken pro Benutzer

Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Polyamid PA66
Kabelisolationsmaterial PvR
Betriebsart Installation auf flacher Oberfläche

Horizontale Position
Installation auf vertikaler Oberfläche

Funktion des Moduls Monostabil
Produktgewicht 0,183 kg
Beschriftung CE
Lokale Signalisierung 1 LED orange, Funktion: Registrierungsmodus des Administrators

1 LED orange, Funktion: Bediener-Registrierungsmodus
1 LED grün, Funktion: Anzeige Ausgangsstatus
1 LED rot, Funktion: Fehler
1 LED rot, Funktion: Reset

Kurzschlussschutz 250 mA von gG externe Sicherung
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC
Elektrische Verbindung M12 Stecker von 0,2 m
Versorgungsspannungsgrenzen 20 -30 V DC
Schutzfunktionen Überlastschutz
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Verpolung
Kurzschluss

Maximaler Schaltstrom 200 mA
Restspannung Ures 1 V, closed state
Leistungsaufnahme <= 70 mA no-load
Verzögerung erster Wert <= 3 s + 0.5 ms per user registered
Verzögerungszeit Ausschaltzeit <= 1.5 s
Verzögerungsansprechzeit <= 1.5 s

Montage
Produktserie Harmony XB5S
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25 -70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5-50 °C
Schutzart (NEMA) NEMA 12
Normen IEC 61000-6-2

IEC 61000-6-4
Produktzertifizierungen CSA

UL
Vibrationsfestigkeit +/- 3 mm (f = 5 - 9 Hz) gemäß IEC 60068-2-6

1 gn (f = 9 - 500 Hz) gemäß IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27

Nachhaltigkeit
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=3743284&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=3743284&lang=de-de

