
RoHS

DX 1     P 0826 0021 018 DX 1     PAF 0826 0031 001 1 2 3 3,2 35

DX 1,2  P 0826 0051 018 - - 1,2 3,2 3,5 4,5 30

DX 1,5  P 0826 0022 018 DX 1,5  PAF 0826 0032 001 1,5 2 3,5 3,2 30

DX 2     P 0826 0023 018 DX 2     PAF 0826 0033 001 2 3 4,3 4,3 25

DX 3     P 0826 0024 018 DX 3     PAF 0826 0034 001 3 3 5,3 4,3 20

DX 4     P 0826 0025 018 DX 4     PAF 0826 0035 001 4 3,5 6,9 5,3 15

DX 1     C 0826 0001 018 DX 1     CAF 0826 0011 001 1 2 3 3,2 35

DX 1,5  C 0826 0002 018 DX 1,5  CAF 0826 0012 001 1,5 2 3,5 3,2 30

DX 2     C 0826 0003 018 DX 2     CAF 0826 0013 001 2 3 4,3 4,3 25

DX 3     C 0826 0004 018 DX 3     CAF 0826 0014 001 3 3 5,3 4,3 20

DX 4     C 0826 0005 018 DX 4     CAF 0826 0015 001 4 3,5 6,9 5,3 15

S H

S H

AS 1,5 0826 0041 018 30

AS

DX

Kantenschutzprofile PLIOBORD 

III/11
A23/1-01A23/1-01 n

Material: Polyethylen Polyethylen flammwidrig
(PE) (PE AF)

Farben: natur weiss

Gebrauchstemperatur: -50 bis +85°C -50 bis +75°C

Zugfestigkeit: >12 MPa >10 MPa

Reissdehnung: >550 % >600 %

Durchschlagfestigkeit: 60 kV/mm 60 kV/mm

Chemische Beständigkeit: sehr gut sehr gut

Brandverhalten: nicht beständig V2 UL94

Anwendung: schützt die Kabel und Leiter vor scharfen Kanten in den Blech-
oder Brettdurchgängen. Es bietet den Vorteil, sich auf alle Situationen und
Blechdicken von 1 bis 4 mm anzupassen.

PLIOBORD für Innen

Polyethylen Polyethylen flammwidrig 
(PE) (PE AF)

Abmessungen (mm)
Typ Art. Nr. Typ Art. Nr. A B C D m

Polyethylen (PE)

Typ Art. Nr. m

Profil P mit geschlossener Kante

Profil C mit gezahnter Kante

 



EX 1,2 0826 0060 010 25

RoHS

EX

Material: Weich PVC

Farbe: schwarz

Gebrauchstemperatur: -20 bis +90°C

Härte Shore A: 90 +/- 5

Zugfestigkeit: 20 MPa

Reissdehnung: 300 %

Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm

Brandverhalten: V2 UL94

Anwendung: schützt die Aussenkanten von Blechen bis zu 1,2 mm
Dicke.

PLIOBORD für Aussen

Typ Art. Nr.

Kantenschutzprofile PLIOBORD 

V/10
A23/1-02A23/1-02 n


