Grilletes

CARACTERISTICA
S

Grilletes de acero
inoxidable

Diametro del
pasador de 5 mm a
16 mm

Ancho de mordaza
de 10 mm a 35 mm

Pasador roscado

Grillete curvo RS Pro, acero
inoxidable, 0,3 t.

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Los grilletes en arco de acero inoxidable RS Pro son componentes esenciales para usar en el
levantamiento de equipos Yy objetos pesados. RS Pro ofrece cuatro opciones en esta gama con
cargas de trabajo seguras de 0,12 t a 1t. Cada grillete esta fabricado de acero inoxidable durable y
de alta calidad, lo que garantiza una conexién perfecta a eslingas o cuerdas, proporcionando una
excelente fiabilidad.

Especificaciones

Tipo de grillete Grillete con lazo
Tipo de pin Pasador roscado
Carga de trabajo segura 0.3t

Material Acero inoxidable

Eslingas de cable, cargas de elevacion moderadas a
pesadas, rigging de grua industrial a bordo de grandes

Aplicacion barcos, se utilizan habitualmente en equipos de
seguridad personal incluidos mazos de cables de
montafiismo y escalada

Especificaciones mecanicas

Diametro del grillete 8 mm
Ancho de mordaza 16mm
Didmetro del pasador 8 mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Aprobado para su uso en -40 °C a 204 °C.

Aprobaciones

Se cumplen los estandares BS en 13889-2003 y especificacion federal RR-C-271D,
tipo IVA

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 1 de 323



Grilletes Eﬂg

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 1 de 333



