Axiallufter ‘@

MERKMALE

Motorpolaritatsschut RS PrO, 24 V dc, DC'
z o Axialliifter, 40 x 40 x 20 mm,
Inmilnt;ilgee o 15,3 m3lh, 2,2 W

Kompakte und
robuste
Liafterkonstruktion

Rahmen aus
Aluminiumdruckgus
s (schwarz)

Ausgezeichneter
und konsistenter
Luftstrom

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Eine Serie von birstenlosen DC-Axialltftern fir ausgezeichnete Kiihlung, von RS PRO. Mit ihrer
robusten Bauweise und einem in den Motor integrierten Verpolschutz sprechen die Vorteile der
einzelnen AxiallUfter flr den Einsatz zu professionellen Kihlungs- und Beliiftungszwecken einfach
fur sich. Alle Modelle sind sehr zuverlassig und von ausgezeichneter Qualitat.

Allgemeine Spezifikationen

Luftstrom 9CFM

Lufterdrehzahl 7800rpm

Statischer Druck 0.30in/H20
Gerauschpegel 36dB

Richtung der Kurve Ruckwarts

Rahmen PBT UL94V-0 Kunststoff
Flugelrad PBT UL94V-0 Kunststoff
Alarmfunktion Nein

Serverracks, Schaltschranke und Gehéause;
Produktionslinien, Deckenventilator/Beliftung

Anwendungen Desktop-Computer, Motormotoren (Heizkdrper in
einem Auto), Generatoren, Druckluftkompressoren
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Elektrische Spezifikationen

Burstenloses DC, automatische Abschaltung,

Motor automatischer Neustart, Verpolungsschutz

AC- oder DC-Betrieb DC

Leistungsaufnahme 2.2W

Nennversorgungsspannung 24V dc

Nennspannung 24V dc

Maximaler Strom 90mA

Durchschlagsfestigkeit 500 V ac/min <1 mA

Isolationswiderstand ég)M Ohm zwischen Kabeldraht und Rahmen (500 V

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 40mm x40mm x20mm

Hbhe 40mm

Breite 40mm

Tiefe 20mm

Lagertyp Kugel

Gewicht 0.027Kg (0.06Ibs)
Voraussichtliche Lebensdauer 60.000 Stunden (L10 bei 45 °C)

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C.
Lagertemperatur -40 °C bis 80 °C.

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung UL, cUL, TUV, CE, UL94-VO0
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