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RS M6 Pro 12mm 内六角埋头螺

钉、本色 不锈钢 
RS 号： 171-887             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 良好的耐腐蚀性 

• 也用于许多内部精细

木工应用 

• 需要一个六角扳手

/Allen 扳手 

• 提供各种螺纹尺寸 

 

 

 

 

 

特点 
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当您需要与材料表面齐平或低于该表面的紧固件时，RS PRO 六角埋头螺钉是理想选择。这些常用的

公制螺纹埋头螺钉由 A2 (304) 不锈钢制成，设计用于空间受限的轻型应用。这些紧固件可在需要坚

固、可靠接头时使用。这些螺钉具有极具吸引力的高质量外观和表面、无论您在何处使用、都可为您

提供出色的耐腐蚀性 

 

 

 

螺纹尺寸 M6 
头部形状 六角套筒埋头 
材料 不锈钢 
表面 普通 
螺纹类型 公制 

应用 木材加工、家用应用、紧固件和固定件、机器工具和维

修、安全防护、面板制造 
    

 

 

长度 12mm 

不锈钢类型 304 A2 

螺距 1mm 

头直径范围 11.57 毫米至 13.44 毫米 

头部高度范围 3.3 mm 至 3.72mm 

钥匙尺寸标称范围 4mm 至 4.12mm 

关键敬业度 2.25 

螺纹公差 6g 
  

 

 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 
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合规性 / 认证 rohs 符合性证书， DIN7991 ， ISO10642 ， ansi B18              
       

 

认证 
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