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Informazioni sulla sicurezza

Con Avvertenza si indicano condizioni o azioni che

comportano rischi gravissimi per chi usa lo strumento; con

Attenzione si indicano condizioni o azioni che possono

705/707
Loop Calibrator

danneggiare il calibratore o le apparecchiature sottoposte
a prova.

In Tabella 1 sono visualizzati i simboli elettrici e di
sicurezza riportati in questo foglio e apposti sul calibratore.

Tabella 1. Simboli elettrici internazionali

Simbolo Significato Simbolo Significato
O) ACCENSIONE/SPEGNIMENTO =] Isolamento doppio
L ; : Conforme alle norme pertinenti degli USA e del
= Potenziale di terra @, Canada. Certificazione N. LR110460-2.
A Pericolo. informazioni importanti. C€ Conforme alle direttive pertinenti del’'Unione
Consultare il manuale. Europea.
Pila == Corrente continua
A . . A Attenzione: La scarica elettrostatica pud
Tensione pericolosa Az danneggiare i componenti.
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A Avvertenza

Per prevenire il rischio di scosse elettriche,
infortuni o danni al calibratore, prendere le
seguenti precauzioni:

Usare il calibratore solo come descritto
nel foglio delle istruzioni, altrimenti la
protezione da esso offerta puo essere
resa inefficace.

Non usare il calibratore in presenza di
polvere, vapore o gas esplosivi.
Ispezionare il calibratore prima di usarlo.
Non usarlo se sembra danneggiato.
Controllare che i cavetti non presentino
danni al rivestimento isolante o metallo
esposto. Controllare la continuita dei
cavetti. Prima di usare il calibratore,
sostituirli se sono danneggiati.

Non applicare mai piu di 30 V tra due
terminali o tra un terminale e la massa
di terra.

Usare i terminali, la modalita e la portata
adatti alla misura da eseguire o alla
corrente da generare.

Per prevenire danni al dispositivo in
prova, impostare il calibratore sulla
giusta modalita prima di collegare

I cavetti.

Quando si eseguono collegamenti,
collegare il cavetto COM prima di quello
che sara sotto tensione; quando si
scollega il calibratore, scollegare il
cavetto sotto tensione prima del
cavetto COM.

Non usare mai il calibratore se I'involucro
€ aperto.

e Prima di usare il calibratore, accertarsi
che lo sportello dello scomparto delle pile
sia chiuso e bloccato.

e Per prevenire letture errate che possono
causare scosse elettriche, sostituire la

ila non appena si visualizza la dicitura
indicante che & quasi scarica.
Utilizzare esclusivamente una pilada 9V,
correttamente installata.

e Scollegare i cavetti dal calibratore prima
di aprirne I'involucro o il coperchio del
vano della pila.

e Fare attenzione a non fare entrare acqua
nell’involucro.

e Prima di scollegare i cavetti e aprire
involucro, scollegare tutti i segnali
d’ingresso.

e Per la manutenzione e le riparazioni,
usare esclusivamente i ricambi indicati.

¢ Non utilizzare questi prodotti se non
come descritto nel foglio delle istruzioni.

e Perle Procedure di manutenzione non
descritte nel foglio delle istruzioni,
rivolgersi a un centro di assistenza Fluke.

/A Attenzione

Per evitare danni al calibratore, usare i
terminali, la funzione e la portata adatti al tipo
di misura da eseguire o all’applicazione
desiderata.



Loop Calibrator
Dati tecnici generali

Dati tecnici generali
Tensione massima tra un terminale qualsiasi e la
massa di terra o tra due terminali qualsiasi:

30V

Temperatura (non in funzione):
da-40°Ca60°C

Temperatura (in funzione):
da-10°Cab5°C

Umidita relativa:

95 % sino a 30 °C
75 % sino a 40 °C
45 % sino a 50 °C
35 % sino a 55 °C

Conformita alle normative di sicurezza:

705: A norma CAN/CSA C22.2 N. 1010.1:1992.
A norma ANSI/ISA S82.01-1994.

707: Conformita alle norme di sicurezza a norma IEC
61010-1-95 CAT |, 30V; CSA C22.2 N. 1010-992 NRTL;
ANSI/ISA S82.02.01-1994.

CE:

707: Conforme alle normative EN61010-1 ed EN61326
Requisiti di alimentazione:
Una pila da 9 V (ANSI/NEDA 1604A o IEC 6LR61)
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Per rivolgersi alla Fluke

Chiamare uno dei seguenti numeri di telefono:
U.S.A.: 1-888-44 FLUKE (1-888-443-5853)
Canada: 1-800-36 FLUKE (1-800-363-5853)
Europa: +31 402-675-200

in Giappone: +81-3-3434-0181

A Singapore: +65-738-5655

Nel resto del mondo: +1-425-446-5500

Assistenza negli U.S.A.: 1-888-99 FLUKE (1-888-993-5853)

Oppure visitare il sito web della Fluke all'indirizzo
www.tluke.com.

Per registrare il prodotto, visitare il sito register.fluke.com.

GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DI
RESPONSABILITA

Questo prodotto Fluke sara esente da difetti di materiale e
fabbricazione per 3 annos a decorrere dalla data di
acquisto. Sono esclusi da questa garanzia i fusibili, le pile
monouso e i danni causati da incidenti, negligenza, abuso,
alterazione, contaminazione o condizioni anomale di
funzionamento o maneggiamento. | rivenditori non sono
autorizzati a offrire alcun’altra garanzia a nome della Fluke.
Per richiedere un intervento durante il periodo di garanzia,
rivolgersi al piu vicino centro di assistenza Fluke per
ottenere le informazioni per I'autorizzazione alla
restituzione, quindi inviare il prodotto al centro stesso
allegando una descrizione del problema.

QUESTA GARANZIA E IL SOLO RIMEDIO A
DISPOSIZIONE DELL’ACQUIRENTE. NON VIENE
OFFERTA NESSUN’ALTRA GARANZIA, NE
ESPRESSAMENTE NE IMPLICITAMENTE, QUALI LE
GARANZIE DI IDONEITA PER UNO SCOPO SPECIFICO.
LA FLUKE NON SARA RESPONSABILE DI NESSUN
DANNO O PERDITA SPECIALI, INDIRETTI O
ACCIDENTALI, DERIVANTI DA QUALUNQUE CAUSA O
TEORIA. Poiché in alcuni Paesi non sono permesse
esclusioni o limitazioni di una garanzia implicita o dei danni
accidentali o indiretti, & possibile che questa limitazione di
responsabilita non si applichi all’acquirente.
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