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Osciloscopio RS PRO 2205A, 

basado en PC, 2 canales, 
20MHz MHz   

RS Código RS: 163-2719  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Ancho de banda de 

20 MHz, 2 canales de 

entrada 

 

• Diseño 

ultracompacto 

 

• Decodificación de 

protocolo serie 

 

• Prueba de límite de 

máscara 

 

• Disparo digital 

Advanced 

 

• Analizador de 

espectro 

 

• Conexión y 

alimentación 

mediante USB 

 

• Modo de 

visualización de 

persistencia 

 

• Generador de 

funciones y 

generador de formas 

de onda arbitrarias 

 

• Con modos de 

retención de 

magnitud, promedio 

y Peak  

CARACTERÍSTICA
S 
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Presentamos el osciloscopio de PC USB de nuestra propia marca RS PRO, un osciloscopio alternativo 
ultra compacto y moderno que permite transportar fácilmente el dispositivo en un bolsillo o caja y 
utilizarlo en una amplia gama de aplicaciones. El osciloscopio de PC USB compacto RS PRO es ideal 
para ingenieros que se desplazan y se puede conectar fácilmente a un portátil o pantalla para mostrar 
visualmente los resultados.  
 
 
 
 

 

 

 

Número de modelo 2205A 

Tipo de osciloscopio Basado en PC 

Ancho de banda 20MHz 

Tipo de muestreo Tiempo real, equivalente 

Modo de muestreo Muestreo, detección Peak, Promedio 

Interfaces estándar 
1 CABLES, ARINC 429, DCC, DMX512, I²C, LIN, 
Modbus ASCII, Modbus RTU, PS/2, SPI, ENVIADO, 
UART/RS-232, USB 1,1 

Aplicaciones 
Ingenieros en movimiento, educación, ocio y campo 
profesional 

 

 

 

Acoplamiento de entrada CA, CC 

Impedancia de entrada 1MO ±2%. 15pf ± 2pf 

Sensibilidad de entrada 10mV mV/div a 4V mV/div 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de producto 

Especificaciones generales 

Sistema de entrada 
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Sensibilidad vertical máxima 10mV/div 

Sensibilidad vertical mínima 4V/div 

Resolución vertical 8 bits 

Precisión de ganancia dc ±3% de la escala completa ±200 μV   

Tiempo de subida ≤17.5ns 

Rango de offset de tensión de canal  ±50 mV a ±20 V (incrementos de 1-2-5) 

Operación matemática 

−x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norma, 
signo, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, 
tanh, frec, derivativo, integral, mín., máx., promedio, 
Peak, retardo, deber, paso alto, paso bajo, paso de 
banda, parada de banda 

FFT 
Modo de ventana: Rectangular, gaussiano, triangular, 
Blackman, Blackman-Harris, Hamming, Hann, Flat-top 

 

 

 

Velocidad de muestreo en tiempo real 
Canal único: 200 MS/s. 
Canales dobles: 100 MS/s. 

Rango de base de tiempo ±100 ppm 

Velocidad de exploración horizontal 5 ns/div a 5000 s/div 

Velocidad de adquisición de forma de 
onda en tiempo real 

10000 formas de onda/s. 

 

 

 

Entrada X-Pole / entrada y-Pole Canal 1 (CH1), canal 2 (CH2) 

Frecuencia de muestra 200 MSa/s. 

 

 

 

Tipo de disparador 
Borde, ventana, ancho de pulso, ancho de pulso de 
ventana, caída, Caída de ventana, Intervalo, Lógica 

Origen del activador CH1, CH2, 

Modos de activación Ninguno, Automático, Repetir, Único 

Sensibilidad del activador 
La activación digital proporciona una precisión de 1 
LSB hasta un ancho de banda completo 

 

Sistema vertical 

Sistema horizontal 

Especificaciones del activador 

Modo X-Y. 
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Modo de visualización Magnitud, promedio, retención de Peak 

Idioma 

Chino simplificado, checo, danés, holandés, inglés, 
Finés, francés, alemán, griego, húngaro, Italiano, 
japonés, coreano, noruego, polaco, Portugués, rumano, 
ruso, español, sueco, Turco 

 

 

 

Dimensiones 142mm x 92mm x 18,8mm mm 

Longitud 142mm 

Anchura 92mm  

Altura 18,8mm 

Peso 0,2kg 

 

 

 

Altitud Hasta 2000m  

Humedad relativa Del 5% al 80% de HR 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

0 °C a 50 °C. 

Rango de temperatura de 
almacenamiento 

–20 °C a +60°C. 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones  EN 61010-1:2010 / EN61326-1:2013, CE  

 

 

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

Sistema de visualización 
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