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Convertidores de senales Thermo MAS/MAZ Thermo con

fuente de alimentacion externa de 6,1 mm

de ancho para la deteccidn, transmision, linealizacién y
separacion de sefales térmicas segun

IEC 584 tipo K o J.

En la salida se dispone de sefales normalizadas

de corriente DC y de tensién regulables mediante
microswitch

. La entrada y la salida se han aisladas galvanicamente a
0,5 kV. La alimentaciéon de 24 V DC

esta conectada al circuito de salida y se puede puentear
en el lado del médulo con conexiones transversales de
tipo insertable

ZQV 4N. Los convertidores de seiales Thermo estan
disponibles con

conexion brida-tornillo o con conexién directa.
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Datos generales para pedido

Las homologaciones internacionales como cULus, C1D2  Tipo MAS Thermo-K 0..1000°C
. ., 5dli 8594830000
y ATEX zona 2 permiten el empleo también en C°d',g,°
i ., Version MICROSERIES, Termopar
entornos con riesgo de explosion. GTIN (EAN) 4032248252466
U.E. 1 Pieza
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Longitud 88 mm Anchura 6,1 mm
Profundidad 97,8 mm Peso neto 43 g
Temperaturas

Temperatura de servicio 0°C..+bb°C Temperatura de almacenamiento -20°C...+85 °C
Probabilidad de averia

MTTF 437 Years

Entrada

Tensién de alimentacion
Rango de temperatura

24VDC*10%

Numero de entradas
Sensor

1
Termopares, segun IEC

0...1000 °C 584, Tipo: K
Salida
Valor en caso de rotura de hilo Valor inicial: > 20 mA, >10 Compensacién union fria
\% Si
Resistencia de carga tensién = 10 kQ Ndamero de salidas 1
Resistencia de carga corriente <400Q @24V Tension de salida, observacione 0..10V / 0..5V

Corriente de salida

0..20mA, 4..20 mA

Datos generales

Alineamiento Si Capacidad de carga de la conex. transv. =20 A

Carril Coeficiente de temperatura < 250 ppm/K del valor
TS 35 final

Configuracion Entrada/salida Termopares tipo: J /

0(4)...20 mA, 0...10 V,

Microswitch 0..5V

Potencia admitida Precisiéon < 0,6 % del rango de
ca.0,6 W medicion

Separacion galvanica

Separador de 2 vias

Tension de alimentacion

24VDC£10%

Tiempo de respuesta

<0,7s

Tipo de conexion

Conexion brida-tornillo

Coordenadas de aislamiento

Categoria de sobretension [} Distancia en el aire y linea de fuga 21,5 mm

Grado de polucion Normas DIN EN 50178, DIN EN
2 61000

Normas EMC EN 55011, EN Separacion galvanica

61000-6 /-2, EN 61326

Separador de 2 vias

Sobretensién de choque fijo

1,5 kv

Tension de aislamiento

500 Veff/ 1s

Tension de aislamiento entrada o salida/

Tension de aislamiento entrada o

TS 500 Vet salidalimentacion 500 Vst
Tensién nominal 100V

Clasificaciones

UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-20-02-06
eClass 6.2 27-20-02-06 eClass 7.1 27-20-02-06
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Observaciones acerca del producto

Texto indicativo de accesorios Conectores transversales para fuentes de alimentaciéon y
sefializadores - véase "Accesorios"

Homologaciones en linea

Homologaciones
pry
c € n.@’ us< ;
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ROHS Conformidad

Descargas

Hoja de instrucciones instruction sheet.pdf
Declaracion de conformidad Declaration of Conformity.pdf
EPLAN 8594830000.ema

Modelo 3D
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