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Anémomètre à fil chaud

Fiche Technique
Numéro de Stock: 193-8699



1. Caractéristiques
• Anémomètre thermique, disponible pour la mesure de très faible vitesse de l'air. 
• Sonde mince, idéale pour les grilles et diffuseurs.
• La combinaison de fil chaud et de thermistance standard, fournit des mesures rapides et 
précises même à faible vitesse de l'air.
• Il enregistre les lectures maximales et minimales avec rappel.
• Le circuit à microprocesseur assure une précision maximale possible, fournit des fonctions 
et des caractéristiques spéciales.
• LCD super grand avec affichage de compteur à double fonction, permettre de  lire à la fois 
la vitesse et la température de l'air.
• Il enregistre les lectures maximales et minimales avec rappel.
• Maintien des  données.
• Alimentation par la pile de 9V.
• L'anémomètre portable fournit des lectures rapides et précises, avec une lisibilité numérique 
et la commodité d'une sonde à distance séparément.
• Multi-fonctions pour la mesure du débit d'air: m / s, km / h, ft / min, MPH, nœuds. 
• Température intégrée ° C,  ° F.
• Capteur de thermistance pour la température et le temps de réponse rapide.
• Utilisé les composants durables , y compris un boîtier robuste et léger en plastique ABS
• Étui rigide de luxe.
• Applications: tests environnementaux, convoyeurs d'air, hottes à flux, salles blanches, 
vitesse de l'air, équilibrage de l'air, ventilateurs / moteurs / soufflantes, vitesse du four, boîtier 
réfrigéré, cabines de peinture.



Écran
Écran LCD 46,7 mm × 60 mm du plus large.
Affichage du compteur à double fonction.

La mesure

m / s (mètres par seconde)
km / h (kilomètres par heure)
ft / min (pieds par minute)
MPH (miles par heure)
noeuds (milles marins par heure)
Temp. --- ° C, ° F 
Maintien des  données.

Mémoire Maximum et minimum avec rappel
Échantillonnage Environ 0,8 secondes 
Température de fonctionnement 0 ° C à 50 ° C (32 ° F à 122 ° F) 
L’humidité Moins de 80% HR
Source du courent Pile  de  9V
Puissance du courant Environ. 60 ~ 90 mA du courant continu 
Poids 280g
Dimension 210mm×75mm×50mm
Accessoires inclus Batterie de capteur de fil chaud  de 9V

Spécifications générales

2.  Caractéristiques

Vitesse de l'air  
La mesure Intervalle Résolution Précision
m/s 0.1~25.0m/s 0.01m/s

±(5%+1d)lecture
km/h 0.3~90.0km/h 0.1km/h
ft/min 20~4925/min 1ft/min
MPH 0.2~55.8 MPH 0.1MPH
noeuds 0.2~48.5noeuds 0.1noeuds
Remarques: m / s-mètres par seconde,   km / h-kilomètres par heure,    ft / min-pieds par 
minute,
MPH-miles par heure, nœuds-miles nautiques par heure
Température
Gamme 0°C to 50°C (32°F to 122°F )
Résolution 0.1°C/0.1°F
Précision ±1°C/1.8°F

Spécifications électriques


