6311 ~ Infrarot - Steuerung
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[l Anzahlvon 1, 2, 4 oder 8 Kanélen
[l Storungsfrei im Vergleich mit Ultraschallsystemen

Modell
Beschreibung

Modell

Beschreibung

Schutzart
Gewicht
Abstrahlwinkel
Reichweite

Temperaturbereich

6311-1115-1500

1-Kanal-Steuerung mit
integriertem Empfanger
Spanng. 12V DC/9V AC

6311-1115-1510

1-Kanal-Steuerung mit
Anschluf3 fir externen
Empféanger. Spanng.
12V DC/9V AC

6311-1116-1500

1-Kanal-Steuerung mit
integriertem Empfanger.
Spanng. 24V DC/18V AC

6311-1116-1510

1-Kanal-Steuerung mit
Anschlud fiir externen
Empfanger. Spanng.
24V DC/18V AC

[l Kleiner Abstrahlwinkel verhindert ungewolltes Betatigen
[l Keine Kabelverbindung

6311-1125-1500

2-Kanal-Steuerung mit
integriertem Empfanger.
Spanng. 12V DC/9V AC

6311-1125-1510

2-Kanal-Steuerung mit
AnschluB fir externen
Empfanger. Spanng.
12V DC/9V AC

IP66

250 g
+ 45° zur Empfangerlinie

6311-1126-1500

2-Kanal-Steuerung mit
integriertem Empfanger.
Spanng. 24V DC/18V AC

6311-1126-1510

1-Kanal-Steuerung mit
Anschlufd fiir externen
Empfanger. Spanng.
24V DC/18V AC

Bis 20 m (reduziert sich bei starkem Licht)

+5°C bis +55°C

6311-1143-3500

4-Kanal-Steuerung mit
integriertem Empfanger
und Anschluf? fur
externen Empféanger.
Spannungsversorgung:
12 - 24 V DC oder

110 - 240 V AC

630 g

Die Kodierung ist fest eingestellt und kann nur werkseitig verandert werden. Die Steuerung kann nur mit der entsprechend gleich eingestellten
Fernsteuerung zusammen arbeiten. Es stehen 1024 verschiedene Kodierungen zur Verfiigung.
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6312 ~ Infrarot-Steuerung
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[l Fir den Gebrauch mit allen Steuergeraten
[]  Vereinfacht die Installation der Steuerung
L] Erweitert den Funktionsbereich

[1  Keine Probleme mit Anschlu3kabel
[]  CE - erflllt Niederspannungs-Richtlinie und EMV-Richtlinie

Modell 6311-1183-3500 Modell  6312-012 X - | | [ x| o o o
Beschreibung 8-Kanal-Steuerung.

Spannungsversorgung: N

12-24V DC oder Kabellange

110-240V AC 1 1m

Mit integriertem Empfanger oder 3 5m

Anschlu fur externen Empfanger 5 10m
Schutzart IP66
Gewicht 870 g Kabelausfiihrungen

. = = = 0 Freie Litzen

Abstrahlwinkel + 45° zur Empfangerlinie 3 3-poliger Stecker
Reichweite 2l

reduziert sich bei starkem Licht
|

Temperaturbereich +5°C bis +55°C 000 Standardempfanger |

Kodierung: Sollten mehrere Systeme auf engem Raum genutzt Kabellangen von 20 m bis 400 m sind auf Anfrage erhéltlich.

werden, kann jede Steuerung extra kodiert werden.
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