KNIPEX Quality — Made in Germany

Informacion sobre productos

46 21 A21

Alicate para arandelas

Tipo sélido, forjado

Puntas antideslizantes de gran precision
Puntas curvas

DIN 5254 B; puntas curvas en angulo de 90°

Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado,

templado al aceite

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 B

MM O x90°

Informacién general
Num. de articulo

EAN

Alicate

Cabeza

Mangos

Peso

Dimensiones

Norma

Technische Attribute

Tipo

Capacidad para arandelas exteriores
Puntas (diametro)

tipologia
eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omision.

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

46 21 A21
4003773022923
negro atramentado
pulida

recubiertos de plastico
132¢g

170 x 35 x 19 mm

DIN 5254 B

2
@19 —-60 mm
21,8 mm

21040301
EC002228
EC002228
AAC470c002
27112140
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