J Démarreurs et dquipements en coffret DiSjonCteurS'mOteurs GVZ ME
en coffret
Références

Disjoncteurs magnétothermiques GV2 ME

Commande par boutons-poussoirs

puissances normalisées des moteurs triphasés plage de courant de courant référence
50/60 Hz en catégorie AC-3 réglage des déclenchement lthe en
220 400 déclencheurs magnétique coffret
230V 415V 440V 500V 690V thermiques 1d+20 % GV2 MEee
kw kW kW kW kw A A A
0,1...0,16 1,5 0,16 GV2 MEO1
0,06 0,06 0,16...0,25 2,4 0,25 GV2 MEO2
0,06 0,09 0,09 0,25...0,40 5 0,40 GV2 ME03
0,12
0,12 0,18 0,37 0,40...0,63 8 0,63 GV2 MEO4
0,18
0,09 0,25 0,25 0,37 0,55 0,63...1 13 1 GV2 MEO5
0,12 0,37 0,37
GV2 ME 0,18 0,37 0,37 0,37 0,75 1...1,6 22,5 1,6 GV2 MEO6
0,25 0,55 0,55 0,55 1,1
0,75
0,37 0,75 0,75 1,1 1,5 1,6..2,5 33,5 2,5 GV2 MEO7
1,1
0,55 1.1 1,5 1,5 2,2 2,5...4 51 4 GV2 MEO8
0,75 1,5 2,2 3
11 2,2 2,2 3 4 4..6,3 78 6,3 GV2 ME10
3
1,5 3 4 4 55 6...10 138 9 GV2 ME14
2,2 4 5,5 7,5
2,2 5,5 5,5 7.5 9 9...14 170 13 GV2 ME16
3 7,5 11
4 7,5 7,5 9 15 13...18 223 17 GV2 ME20
9
55 9 11 1 18,5 17...23 327 21 GV2 ME21
11
5,5 11 11 15 22 20...25 327 23 GV2 ME22

Disjoncteurs magnétothermiques GV2 ME
avec bloc de contacts intégré

Avec bloc de contacts auxiliaires instantanés :

m GV AE1, ajouter AE1TQ en fin de référence du disjoncteur choisie ci-dessus.
Exemple : GV2 MO1AE1TQ.

m GV AE11, ajouter AE11TQ en fin de référence du disjoncteur choisie ci-dessus.
m GV AN11, ajouter AN11TQ en fin de référence du disjoncteur choisie ci-dessus.
Ces disjoncteurs magnétothermiques avec bloc de contacts intégré sont vendus
par lot de 20 pieces sous emballage unique (TQ).

Adjonctions et possibilités de montage en coffret
Blocs de contacts

désignation montage nombre type de contacts quantité référence
maxi indivisible unitaire

contacts . frontal 1 "F" ou "O" (1) 10 GV AE1
auxiliaires 'F+0O" 10 GV AE11
instantanés "F + F* 10 GV AE20

latéral 2 "F + 0" 1 GV AN11

a gauche “F+F" 1 GV AN20
contact de latéral 1 "F" +"F" 1 GV AD1010
signalisation de a gauche (défaut) +"O" 1 GV AD1001
défauts + contact "‘o" +"F" 1 GV AD0110
auxiliaire instantané (défaut) +"O" 1 GV ADO101
contact de latéral 1 "OF" 1 GV AM11
signalisation de & gauche a point commun

court-circuit

Déclencheurs électriques (s

désignation montage tension référence

a minimum de latéral 24 V 50 Hz GV Ae025

tension ou (1 bloc a droite 48 Vv 50 Hz GV A«055

a émission du disjoncteur) 100 V 50 Hz GV Ae107

de tension (2) 110...115V 50 Hz GV A«115

120...127 V 50 Hz GV Ae125

200V 50 Hz GV Ae207

(1) Additif réversible, choix du contact "O" ou "F" selon le sens 220 V...240V 50 Hz GV Ae225
?2e) B(é)rc’lt:gsl:\eurs & minimum de tension : remplacer le point par U, 380 V...400 V 50 Hz GV Ae385
exemple : GV AU025. 500 V 50 Hz GV Ae505
Déclencheurs & émission de tension : remplacer le point par S, a minimum de latéral 110...115V 50 Hz GV AX115
exemple : GV AS025. tension INRS (3) (1 bioc & droite 220...240V 50 Hz GV AX225
(e:z)vI%;sEpgii}i:i3 de sécurité pour machines dangereuses selon INRS du disjoncteur) 380...400 V 50 Hz GV AX385

(4) Déclencheur pour fréquence 60 Hz, voir page A326. 415...440 V 50 Hz GV AX415




g Démarreurs et équipements en coffret DiSjonCteurS'mOteu rs
GV2 ME et GV3 ME en coffret
Encombrements, schémas

Déclencheurs de tension

'éiocs'de'cbntact‘s_aux'llylaires:
GV3AO1 - GV3A2

ontacts idg sIgnaiiSé
3808 ;

10 AgG maxi
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